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PV Solar szalfelligyeleti rendszer (PV Solar SMS)

A PV Solar szalfelligyeleti rendszer egy olyan uj eszkoz,

ami a generator 0sszekotédobozon beliil a sztring

szintjénél az &ramerdsségek és a fesziiltség felligyeletére
lett kifejlesztve.

Ez az Uj eszkoz képes akar 32 sztringet feliigyelni és

sztringenként akar 50 A dramerdsséget mérni.

Kozvetleniil lathatja el energiaval a napelem-rendszer,

mikoézben megbizhaté informacidkat és adatokat biztosit.

A barmilyen tgyfélkovetelményt kielégitd, rugalmas

szerkezeti kialakitads érdekében a Solar szalfelligyeleti

rendszer (Solar SMS) modularis rendszerként lett
kifejlesztve.

Része:

* A mestermodul., amely a tapegységet és a
kommunikacids infrastruktarat (RS-485) tartalmazza az
érzékelbkrél szarmazé adatgydjtés koordinalasahoz.

* A segédmodulok, amelyek aktudlis adatokat gyUjtenek
Hall-hatas érzékel6k hasznéalataval. Ezek a modulok 8
vagy 12 érzékel6t tudnak befogadni, egyenként 25 A és
50 A érzékelbket.

Solar SMS

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Aramfeliigyelet,
8 csatornas, Aramfelligyelet, Feligyeleti

komponensek, 24 V DC power supply

Rendelési szdam 4000002959

Tipus SOLAR SMS SLAVE 8IN25A
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 188.8 mm Mélység (coll) 7.4331 inch
Magassag 43.5 mm Magassag (coll) 1.7126 inch
Szélesség 45 mm Szélesség (coll) 1.7716 inch
Nett6 tomeg 156.64 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -25°C..70°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -25°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 70 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9f077 1a9-8aff-4670-ab97-f53e47dde 174

Miiszaki adatok

Szabvanyok ETSIEN 300 220-1 Szennyezés sulyossaga 2

Tapfesziiltség

V3.1.1:2017, ETSI EN

300 220-2V3.1.1:2017,

ETSIEN 301 489-1
V2.2.3:2019, ETSI EN

301489-3V2.1.2:2021,

EN 61326-1:2013,

EN 62311:2020, EN
62109-1:2010

24V DC ellatds a SOLAR
SMS MASTER vagy
SOLAR SMS MASTER
LORA egységtdl

Kommunikéacio

MODBUS RS485 RTU

Névleges fesziiltség

24V DC

arammeérd

Hall-hatas érzékel6

Maximalis olvasasi hiba

* 1 % (a teljes skala
értékéhez képest)

Maximum current per string

25 ADC (-25..+70 °C)

Magassag <2000 m Vezetékek maximalis szdma 8
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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