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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Olvadobiztositék-betét,
1500V, 22x58, gPV, 40 A

Rendelési szam 4000003732

Tipus FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

GTIN (EAN) 8430243427142

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 12:57:08 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/4000003732
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FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 58 mm Magassag (coll) 2.2835 inch
Szélesség 22 mm Szélesség (coll) 0.8661 inch
Nett6 tomeg 50¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Biztositobetét
Biztositébetét, szabvanyok IEC 60269-6, gPV (EN Aram 40 A
60269-6)
Névleges DC fesziiltség 1500V Power dissapation, max. 11.2W
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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