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Fotovoltaikus biztositéktartdé PV alkalmazasokhoz

¢ Fotovoltaikus DC 6sszekoté dobozokban valé
hasznélatra, 1500 V-ig

* DIN sinre szerelt

* Hengeres biztositék 6sszekotdkkel vald hasznélatra, 30-
80 A-ig, 22x58 mm gPV esetén

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Biztositéktarto, 1500 V,
22x58, LED nélkil

Rendelési szam 4000003740

Tipus FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

GTIN (EAN) 8430243427135

Qty. 6 Darab
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FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Miszaki adatok
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Méretek és tomegek

Mélység 76.8 mm Mélység (coll) 3.0236 inch
Magassag 126 mm Magasség (coll) 4.9606 inch
Szélesség 35.6 mm Szélesség (coll) 1.4016 inch
Nett6 tomeg 100g

Hémérsékletek

Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -50°C Folyamatos Gizemi hémérséklet.,, max. 90 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Biztositéktarto csatlakozas

Csatlakozasok szama 2 Csupaszolasi hossz 14 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 2.8 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Vezeték anyag Vorosréz
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 17 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 2
AWG, min. AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2
finomsodratd, min. finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min. 46228/1, névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 1T mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

érvéghuivelyekkel és mlianyag miuanyag gallérokkal DIN 46228/4,

gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.

csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1T mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 35 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas tomor ér, max. névleges csatlakozas
Biztositéktart6é miiszaki adatok

Olvadodbiztositék-betét 22 x 58 mm Szin fehér

Kijelzé LED nélkdl Biztositéktarto (biztositékfoglalat) Csuklos
Max. aram 80 A Potencialok szdama 1

Power dissapation, max. 1256 W Tartésin TS 35
Névleges lokéfesziiltség 6 kV Tulfesziiltség kategéria I}
Felszerelés tipusa TS 35

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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22x58 gPV

Altalanos rendelési adatok

Tipus FUSE WSFL 22X58 35A 1K5... Valtozat

Rendelési 2865970000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1500 V, 22x58, gPV,
szam 356A

GTIN (EAN) 4064675602415

Qty. 10 ST

Tipus FUSE WSFL 22X58 40A 1K5... Valtozat

Rendelési 4000003732 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1500 V, 22x58, gPV,
szdm 40 A

GTIN (EAN) 8430243427142

Qty. 10 ST

Tipus FUSE WSFL 22X58 50A 1K5... Valtozat

Rendelési 4000003733 Fotovoltaikus egységek, Olvadébiztositék-betét, 1500 V, 22x58, gPV,
szam 50 A

GTIN (EAN) 8430243427159

Qty. 10 ST

Tipus FUSE WSFL 22X58 65A 1K5... Valtozat

Rendelési 4000003734 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1500 V, 22x58, gPV,
szam 65 A

GTIN (EAN) 8430243427166

Qty. 10 ST

Tipus FUSE WSFL 22X58 70A 1K5... Valtozat

Rendelési 2873890000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 15600 V, 22x58, gPV,
szam 70 A

GTIN (EAN) 4064675647652

Qty. 10 ST

Tipus FUSE WSFL 22X58 75A 1K5... Valtozat

Rendelési 2870900000 Fotovoltaikus egységek, Olvadébiztositék-betét, 1500 V, 22x58, gPV,
szam 75 A

GTIN (EAN) 4064675636458

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 01.03.2026 06:23:56 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2865970000
https://eshop.weidmueller.com/p/4000003732
https://eshop.weidmueller.com/p/4000003733
https://eshop.weidmueller.com/p/4000003734
https://eshop.weidmueller.com/p/2873890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2870900000

