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Az RS 100 Profi rugalmas megoldast kinal az On szerelési
igényeihez, mivel mind a DIN tartdsin, mind a fali szerelés
lehetséges. Ez a sokoldalusdg megkonnyiti az integralast
a kilonboz6 kornyezetekben és alkalmazasokban.

A késziilékhaz az Eurocard NYAK standardhoz is
hasznélhato.

A profil méretre szabhaté, igy On pontosan a sajat
specifikus igényeihez igazithatja. Rendkiviil nehéz
komponensek esetén tovabbi rogzitélabak hasznalhatok
a stabilitds novelése és igy a szerelvény biztonsaganak
fokozasa érdekében.

Egy masik gyakorlatias jellemzé a takaroprofil
hasznéalatanak lehetésége, amely védi a nagyobb
komponenseket.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rogzitéesavar (kapocs), 0.00 mm, Acél, Mélység:

7 mm, Szélesség: 16.9 mm, Magassag: 7 mm

Rendelési szdm 4019420000
Tipus PTSC KB40X14
GTIN (EAN) 4008190243029
Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 7 mm Meélység (coll) 0.2756 inch
Magassag 7 mm Magassag (coll) 0.2756 inch
Szélesség 16.9 mm Szélesség (coll) 0.6654 inch
Nett6 tomeg 1.13 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyagadatok

Felileti min&ség Egyéb Alapanyag Acél
Altalanos adatok

Szin szlirke Szinskala (hasonlo) RAL 7035
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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