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Product image

A kép illusztracio
Egyedi relék a TERMSERIES rendszerhez
* Elektromechanikus relék
* Kiilonb6z6 érintkez6anyagok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat TERMSERIES, Relé, Erintkezék szama: 1,
Valtéérintkez6 AgNi aranyozott, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V DC, Folytonos aram: 6
A, Dugaszolhaté csatlakozas, Ellenérz6 gomb
elérhetd: No

Rendelési szdm 4061590000
Tipus RSS112024
GTIN (EAN) 4032248252282
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E351070

Méretek és tomegek

Mélység 15 mm Mélység (coll) 0.5906 inch
Magassag 28 mm Magassag (coll) 1.1024 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6é tomeg 45¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...85 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

5 - 85% rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkiil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E351070

vezérl6 oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges dram, DC 7 mA

Névleges teljesitmény 170 mW Tekercsellenallasa 3388Q+10%

Allapotjelzé Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz

terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V

max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <8 ms Kikapcsolasi késleltetés <4 ms

Erintkez6 tipusa 1 CO contact (AgNi gold- Mechanikai élettartam 5 x 106 kapcsolasi
plated) ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@1V

Altalanos adatok

Ellen6rz6 gomb elérhetd No Mechanical switch position indicator Nem

Szin fehér UL 94 éghetdségi osztaly V-0
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Szigetelések koordinalasa

Hézag és kuszout, vezérld oldala - 26 mm Atutési szilardsag, vezérls oldal - terhelés4 kVeff / 1 min.
terhelés oldal oldal
Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVeff / 1 min Védelmi osztaly IP67

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (VDE) 40029391 Tanusitvany szama (cURus) E351070

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhato csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz

..................................

Csapok alulnézetben

Graph

Dimensional drawing

Electrical endurance
250 V AC, resistive load
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Switching current [A

Elektromos élettartam 230 V AC ohmikus terhelés

28.0 mm
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Miscellaneous
Type code electromechanical relay (TERMSERIES)
RSS
Type RSS
Type of construction Type of function
1 Vertical, washable T Test button
Type of contact
11C0
Contact material Coil voltage
005 5vDC
0 AgSn02
012 12vDC
1 AgSn02 hard gold plated
2 AgNi hard gold plated 024 24vDC
3 AgNi 048 48V DC
! 060 60VDC

Tipuskddok
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 1123240000

szam

GTIN (EAN) 4032248905485

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
Csavaros csatlakozas

Hazo6rugos csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRZ 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 1123370000

szam

GTIN (EAN) 4032248905324

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtoérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
Huzérugos csatlakozas

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES Ures aljzatok a kovetkezdkkel:

e 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC
¢ Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér
* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek

hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24VDC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 2618870000

szam

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669961 PUSH IN

Qty. 10 ST

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé min6ségu kialakitasnak és az éles szélek
hidanyanak koszonhetéen a szerelés kbzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123250000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905713 Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST

Hazo6rugos csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilalld tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé mindségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

megerdsitéséhez
Altalanos rendelési adatok
Tipus TRZ 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123380000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905195 Huzérugos csatlakozas
Qty. 10 ST
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PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24VUC 1CO EMPTY
Rendelési 2618910000
szam

GTIN (EAN) 4050118669923

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,

PUSH IN
Qty. 10 ST
Csavaros csatlakozas
TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:
* 1 valtéérintkezé
* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC
* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér
* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély
¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez
Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 48VUC 1CO EMPTY Véltozat

Rendelési 1123270000
szdm

GTIN (EAN) 4032248905423
Qty. 10 ST

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtoérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
Csavaros csatlakozas

Hazorugoés csatlakozas

TERMSERIES Ures aljzatok a kovetkezdkkel:

e 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC
¢ Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér
* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek

hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TRZ 48VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123390000
szam

GTIN (EAN) 4032248905331
Qty. 10 ST

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
Névleges vezérléfesziiltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
Huzérugos csatlakozas

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé min6ségu kialakitasnak és az éles szélek
hidanyanak koszonhetéen a szerelés kbzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 48VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 2618920000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669916 PUSH IN
Qty. 10 ST

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyeduilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230 V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé mindségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Valtozat
Rendelési 1123330000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4032248905614 A, Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST
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Huzorugos csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Tipus TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Valtozat

Rendelési 1123450000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4032248905508 A, Huzérugods csatlakozas

Qty. 10 ST

PUSH-IN csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

Tipus TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Valtozat

Rendelési 2663030000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24..230 V UC 10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698046 A, PUSH IN

Qty. 10 ST
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24VDC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 1123240000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905485 Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus TRS 24VUC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 1123250000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905713 Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus TRS 48VUC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 1123270000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905423 Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Valtozat

Rendelési 1123330000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24..230 V UC =10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4032248905614 A, Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

Hazo6rugos csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

¢ Egyediilalld tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolést bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivald mindségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

megerdsitéséhez
Altalanos rendelési adatok
Tipus TRZ 24VDC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123370000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtoérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905324 Huzérugos csatlakozas
Qty. 10 ST
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Tipus TRZ 24VUC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 1123380000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905195 Huzérugos csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus TRZ 48VUC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 1123390000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905331 Huzoérugods csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Valtozat

Rendelési 1123450000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4032248905508 A, Huzorugods csatlakozas

Qty. 10 ST

PUSH-IN csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

Tipus TRP 24VDC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 2618870000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669961 PUSH IN

Qty. 10 ST

Tipus TRP 24VUC 1CO EMPTY Viltozat

Rendelési 2618910000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,
szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669923 PUSH IN

Qty. 10 ST

Tipus TRP 48VUC 1CO EMPTY Valtozat

Rendelési 2618920000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 1, Valtoérintkezé,
szam Névleges vezérléfesziltség: 48 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669916 PUSH IN

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 26.03.2026 09:46:40 MEZ
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TERMSERIES TIMER

Altalanos rendelési adatok

Id6zitérelé a vezérlGjel illesztéséhez, tovabbi funkcidkkal
Az id6zitéreléket tobbek kozott a vezérlérendszerek
gyors kapcsolasi folyamatainak 6sszehangolasara
hasznaljak. A TERMSERIES TIMER iddzitérelék
bekapcsolasi késleltetése lehetdvé teszi gépek késleltetett
bekapcsolasat, a rendszerelemek lancolt bekapcsolasat,
vagy a fogyasztok, példaul szivattyuk vagy szelepek
késleltetett mikodtetését. Utemado és villogd funkcidjuk
is van. A TERMSERIES TIMER idézitérelék kompakt, 6,4
mme-es sorkapocs-formatumban kaphaték csavaros, vagy
PUSH IN vezetékcsatlakozokkal. Az id6zité funkcidkat
és az id6tartamokat egyszerlen, az oldalt talalhato
DIP-kapcsoldkkal lehet bedllitani. A tapellatas és a
megfelel6 kapcsolasi allapot egyetlen pillantassal
ellendrizhet6 a kiolddkaron elhelyezett, j6l lathatd
kettés LED révén. Az EN 61812 szabvanynak megfelel$
nemzetkozi tanusitvanyok azt jelentik, hogy az eszk6zok
a vildg minden tajan hasznalhatok. A TERMSERIES
TIMER a TERMSERIES tartozékok széles valasztékaval
kompatibilis, ezért nagy mértékben rugalmas és
egyszerlien integralhaté a meglévé rendszerekbe.
* Tovabbi id6zit6 funkcidk hozzaadasa 6 mm-es
TERMSERIES valtozatban
* Az EN 61812 szabvanynak megfeleld idézitérelék
¢ |dézitési funkcidk és idétartomanyok egyszer( beallitasa
* Beépitett allapotjelzé LED (kettés LED a kiolddkarban):
tapellatas és kapcsolasi allapot

Tipus TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY Valtozat

Rendelési 2639740000 TERMSERIES, Tobbfunkcios id6zité relé, Ures aljzat, Erintkez6k

szam szdma: 1, Valtéérintkez6, Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %,
GTIN (EAN) 4050118797923 Folytonos aram: 10 A, PUSH IN

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 26.03.2026 09:46:40 MEZ
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Csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

Id6zitérelé a vezérlGjel illesztéséhez, tovabbi funkcidkkal
Az id6zitéreléket tobbek kozott a vezérlérendszerek
gyors kapcsolasi folyamatainak 6sszehangolasara
hasznaljak. A TERMSERIES TIMER iddzitérelék
bekapcsolasi késleltetése lehetdvé teszi gépek késleltetett
bekapcsolasat, a rendszerelemek lancolt bekapcsolasat,
vagy a fogyasztok, példaul szivattyuk vagy szelepek
késleltetett mikodtetését. Utemado és villogd funkcidjuk
is van. A TERMSERIES TIMER idézitérelék kompakt, 6,4
mme-es sorkapocs-formatumban kaphaték csavaros, vagy
PUSH IN vezetékcsatlakozokkal. Az id6zité funkcidkat
és az id6tartamokat egyszerlen, az oldalt talalhato
DIP-kapcsoldkkal lehet bedllitani. A tapellatas és a
megfelel6 kapcsolasi allapot egyetlen pillantassal
ellendrizhet6 a kiolddkaron elhelyezett, j6l lathatd
kettés LED révén. Az EN 61812 szabvanynak megfelel$
nemzetkozi tanusitvanyok azt jelentik, hogy az eszk6zok
a vildg minden tajan hasznalhatok. A TERMSERIES
TIMER a TERMSERIES tartozékok széles valasztékaval
kompatibilis, ezért nagy mértékben rugalmas és
egyszerlien integralhaté a meglévé rendszerekbe.
* Tovabbi id6zit6 funkcidk hozzaadasa 6 mm-es
TERMSERIES valtozatban
* Az EN 61812 szabvanynak megfeleld idézitérelék
¢ |dézitési funkcidk és idétartomanyok egyszer( beallitasa
* Beépitett allapotjelzé LED (kettés LED a kiolddkarban):
tapellatas és kapcsolasi allapot

Tipus TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY Valtozat

Rendelési 2639720000 TERMSERIES, Tobbfunkcios id6zité relé, Ures aljzat, Erintkez6k

szam szdma: 1, Valtéérintkez6, Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %,
GTIN (EAN) 4050118715576 Folytonos aram: 10 A, Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

PUSH-IN csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilall6 tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230 V UC

¢ Szinjelolésli bemeneti feszliltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé min6ségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérlilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Tipus TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Valtozat

Rendelési 2663030000 TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698046 A, PUSH IN

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 26.03.2026 09:46:40 MEZ
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Valtozat
Rendelési 2662870000
szam

GTIN (EAN) 4050118698206
Qty. 10 ST

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
A, Csavaros csatlakozas

A létrehozas datuma 26.03.2026 09:46:40 MEZ
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