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Pontok kozotti csatlakozas

« Atalakitas a IPC-620 csatlakoz6 kozott
dugaszcsatlakozéra

e 12-22-24-34-38 pont

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 6720000787

Tipus RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN) 4050118485790

Qty. 1 Darab

b’

RoHS

\/cumpum
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 61 mm Mélység (coll) 2.4016 inch
Magassag 266 mm Magassag (coll) 10.4724 inch
Szélesség 29 mm Szélesség (coll) 1.1417 inch
Nett6 tomeg 8001.53 ¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet 0..50°C Uzemi hémérséklet 0..50°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a6 1-bdab-08f3867b3419
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas (terepi oldal) Card edge
Csatlakozasi adatok
Po6lusszam (vezérl6 oldal) 12 polusu Csatlakozas (terepi oldal) Card edge
Csatlakozas a vezérl6 oldalan 3.5 raszteres S2L
érintkez6sor
Névleges adatok
Uzemi fesziiltség 150V Max. aram csatornanként 5A
Szigetelések koordinalasa (EN50178)
Szennyezés sulyossaga 2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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