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Energiamérék — BasicLine

Az energia adatlekéréseinek alapvet6 funkcioi

A BasicLine eszk6zok mérik az egyfazisu vagy
haromfazisu terhelések teljesitményére vonatkozé
tulajdonségait.

Ehhez biztositva vannak az alapvet6 értékek, amelyek
atlathatéva teszik a rendszer energiaigényét.

Az alapvet6 értékek kozvetleniil az egységen jelennek
meg, amely tovabbitja 6ket a halézaton keresztiil.
Eszkozeink alkalmasak arra, hogy a felsé sinre, vagy akar
az ellilsé panelre szereljék Sket.

Az alapvet6 funkciokra fokuszalva a Basicline eszk6zok
nagyon jo ar-érték aranyban kaphatoak.

A készilékek mostantél MID-tanusitvannyal és Modbus
RTU, Modbus TCP és MBUS kommunikaciés modulokkal
is kaphatoak.

Vnmsrum

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power measurement/display for 1-, 3-phase

mains, use of CT, pulse output,, Modbus RTU

Rendelési szdm 7760051004
Tipus EM120-RTU-2P
GTIN (EAN) 6944169818202
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 94.5 mm Magassag (coll) 3.7205 inch
Szélesség 72 mm Szélesség (coll) 2.8346 inch
Nett6 tomeg 240¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet 40°C..70°C Uzemi hémérséklet -25°C...55°C
Paratartalom 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Meéroéfesziiltség-bemenet
Kisfeszliltségl halozat 1 phase 2 wire (L+ N), 3 Fesziiltség tipusa AC
phase 3 wire (L1 +L2 +
L3), 3 phase 4 wire (L1 +
L2 +L3 +N)
Frekvenciatartomany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 50 Hz
Fesziiltségmérés pontossaga 0.5 % Three-wire system Igen
Quadrants 4 Méréstartomany, fesziiltség L-L, AC 240..480V
(atalakito nélkal)
Méréstartomany, fesziiltség L-N, AC 138..276 V Four-wire system Igen
(atalakité nélkal)
Méréaram-bemenet
Haz f6 anyaga Mdanyag Névleges aram 1 A/5 A dramvéltéval
Current-measuring channels 3 Arammeérés pontossaga 0.5 %
Max. aram 5000 A
Communication
Atviteli sebesség 9600/19200/38400 bit/  Kommunikéacio Kétiranyu
s
Paritas egyik sem, egyenletes, Stopbitek 1,2
paratlan
Cimzés 1-247 Interfész RS485
Protokoll Modbus RTU
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Inputs/outputs
Input type 3 fazis AC (3P, 3P +N), Digitalis kimenet konfiguralhato Igen
Az dramvalté masodlagos
oldala, 0-1 Avagy 0-5 A
Digitalis bemenetek szdma 0 Digitélis kimenetek szdma 0
Number of pulse outputs 2 Temperature input Nem
Measurement data recording
Update interval register 100 ms Szoftver EM konfiguracios eszk6zok
Technical data
Kijelzési érték Fesziiltség, aram mért Vaéltozat Teljesitménymérés/kijelzé

értéke, Latszélagos
teljesitmény,

Meddé teljesitmény,
Teljesitménytényezd,
Frekvencia, Aktiv
teljesitményigény
importalas / exportalas,
Aktiv energia teljes

importalasa / exportalasa,

Reaktiv energia

teljes importalasa /
exportalasa, Rendszer
teljes teljesitményigénye

1 és 3 fazisu halézathoz,
CT-hasznalat, impulzus
kimenet,, Modbus RTU

Kijelzd LCD Felszerelés tipusa DIN sin
Védelmi osztaly IP51 Szennyezés sulyossaga 2

Névleges aram 1 A/5 A dramvéltéval Teljesitménytényezé bemenet 1%

Max. aram 5000 A Kijelzé feluigyelet (monitor) LCD
Méréstartomany, fesziiltség L-N, AC 138..276 V Méréstartomany, fesziiltség L-L, AC 240..480V
(atalakitd nélkil) (atalakité nélkil)

Tulfeszliltség kategoria [} Tapfesziiltség 85..275 VAC
Three-wire system Igen Four-wire system Igen
Quadrants 4 Sampling frequency 50/60 Hz 14.4 kHz
Measurement result per second 100 ms Current-measuring channels 3
Fesziiltségmérés pontossaga 0.5 % Arammérés pontossaga 0.5 %

Aktiv energia mérési pontossaga (kWh, 0,5. osztaly

../B A)

Szigetelések koordinalasa

Tulfeszliltség kategoria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 8 mm Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
finomsodratd, min. finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 vezetékkeresztmetszet, finomsodratu, két 1.5 mm2
finomsodratu, két rogzithetd vezeték, rogzithetd vezeték, max.

min.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30
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