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The analogue converters of the EPAK series are
characterised by their compact design.

The wide range of functions available with this series of

analogue converters make them suitable

for applications which do not require international

approvals.

Properties:

» Safe isolation, conversion and monitoring of your
analogue signals

* Configuration of the input and output parameters
directly on the device via DIP switches

* No international approvals

* High interference resistance

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 7760054248
Tipus EPAK-VMR-3PH-PH
GTIN (EAN) 6944169733802
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 89 mm Mélység (coll) 3.5039 inch
Magassag 100 mm Magassag (coll) 3.937 inch
Szélesség 17.5 mm Szélesség (coll) 0.689 inch
Hossz 100 mm Hossz, inch 3.937 inch
Nett6 tomeg 80g¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -20°C...60 °C

Paratartalom izemi hémérsékleten

0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )

Meghibasodasi valésziniiség

SIL az IEC 61508 szerint

Egyik sem

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a722fcb-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77

Bemenet

Bemend frekvencia 48Hz...63Hz Bemeneti fesziiltség 400V AC (L-L) £15%
Kimenet

Kimenetek szama 1

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Tapfesziiltség a fesziiltségméré

bemenetekrdl taplalva

Lépés valaszideje

<200 ms (10...90%)

Hémérséklet egyltthatd

< 250 ppm/K a végértékre
vonatkoztatva, £ 250
ppm/K, 350 ppm/K

Névleges dramfelvétel

1.5 VA

Konfiguracio

nincs

Uzemi magassag

<2000 m

Szigetelések koordinalasa

Lokéfesziiltség

4 kV (1,2/50 ps)

EMC szabvanyok

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-4, EN 61326

Tulfesziiltség kategéria

Szennyezés sulyossaga

2
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Galvanikus levélasztas

bemenet / kimenet /
tapellatas / relé kozott

Szigetelési feszliltség

2 kV bemenet / kimenet /
tapellatas

Névleges fesziiltség 300V ACrms

Kimenet (Digitalis)

Névleges kapcsolasi aram 3A Digitalis kimenetek szama 1
Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 30V

Tipus

Relé, 1 valtéérintkez6

Riasztasi funkcio

Phase error, Phase
sequence, as per factory
setting

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2 mm?

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654

ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22

ECLASS 15.0 27-21-01-22

A létrehozas datuma 05.01.2026 01:47:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

EPAK-VM R-3PH-PH Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

SR B
Df EZ-,D )_ Input 7
| ﬂ ) 2
= N 3 Output —8

A létrehozas datuma 05.01.2026 01:47:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 4



EPAK-VMR-3PH-PH

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ﬁres

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/7.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1720620000 Dekafix, Sorkapocs jel6l, 5 x 7.5 mm, Raszter mm-ben (P): 7.50
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190362300

Qty. 320 ST
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