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ACT20P: A rugalmas megoldas
* Preciz és rendkivil praktikus jelatalakiték
* A kioldékarok megkonnyitik a kezelést

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Hatarérték-feligyelet, Input : Temperature, PT100,
Output : 2 x relays

Rendelési szam 7760054352

Tipus ACT20P-TMR-RTI-P

GTIN (EAN) 4050118559453

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
“ 2= |ECEXx ca
LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E338066
Méretek és tomegek
Mélység 114.3 mm Mélység (coll) 4.5 inch
Magassag 127.1 mm Magassag (coll) 5.0039 inch
Szélesség 22.5 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Nett6é tomeg 1409
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25 °C...65 °C
Péaratartalom 5-95% rel. paratartalom,

Tu=40°C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Bemenet
Szenzor PT100 (2-/3-/4- wire), PTC  Bemenetek darabszama 1

resistor (2- wire)
Hémérséklet bemeneti tartomany Konfiguralhaté, PT100: Ellenallas PTC: 0..4 kQ

-200°C...850 °C
Altalanos adatok
Pontossag 0,2% FSR, =2 °C (PT100), Védelmi osztaly IP20

<8 Q (PTC)

Téapfesziiltség 20..264 VUC Hosszu idej( elallitédas 0.1 % / 10.000 h
Lépés vélaszideje =500 ms Tartosin TS 35
Aramfelvétel <100 mA @ 24 VDC, = Hémérséklet egylitthatd <100 ppm/K

120mA @ 24V AC

Névleges aramfelvétel 3 VA Konfiguracid FDT/DTM szoftverrel,
8978580000 CBX200
USB konfiguracids
adaptert igényel

Uzemi magassag <2000 m

Szigetelések koordinalasa

Lokofesziiltség

4 kV (1,2/50 ps)

EMC szabvanyok

EN 61326-1

Tulfesziiltség kategoéria

Szennyezés sulyossaga
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Galvanikus levélasztas

3-utas levalaszto, Szigetelési fesziiltség 2 kV (Input /Output), 1

bemenet / kimenet / min, 50 Hz
aramellatas kozott

Névleges fesziiltség 300V

Kimenet (Digitalis)

Névleges kapcsolasi aram b A Digitalis kimenetek szdma 1

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 30V

Tipus

2x 1-or 1x2changeover Riasztasi funkcié

contact relay

Alarm range: -200...850
°C, Hatarértékek: magas,
alacsony, ablak, Hysteresis:
2 °C (adjustable),
Ablaktartomany: min. 20
°C, Riasztas késleltetés: O...
10s

Ex alkalmazasok (ATEX) adatai

Jelolés

3G ExecnCIICT5 Ge IECEx - gaz feliratozas Ex ec nCIIC T5 Gc

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PUSH IN Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Meghtzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.2 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratu, min. finomsodratu, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.2 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlanyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mdanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

Elem leirasa

A termék leirasa

Az ACT20P-TMR-RTI-S eszkoz a hémérséklet-érzékeld jeleit rogziti (Pt100, PTC). Két fliggetlen
relékimenete riasztast ad, ha a szintek tullépik az el6re beallitott hatarértékeket.

Jellemzék

* Konfiguralas és felligyelet a ,WI-Manager” FDT/DTM szoftverrel.

* Uzemadllapot és reléallapot kijelzése az el6lap LED-jeivel.

* 4 utas galvanikus levalasztas a bemenet, kimenet és tapellatas kozott.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Connection diagram

Méretrajz, A kép illusztracio

Output signals

Roiay
oM, o

F

3 Gutpat

& channel 1
output
channel 2

o

g

°

&

Input signals
PO PHOO PHO0 PTC
4vire 3wire 2-vire

410
420
0

1
'
1
1
|
1
I
40 |

s
IRl
ol
1=
v M
[N
o
IR

Power supply
si0 —L=
520

50 <

3.9

540
Over-temperature alarm (O) Under-temperature alarm (U)
Temperature | Temperature
Power On Delay Dolay Power On Delay Delay
HightLi Tiprnat High i
— || — T~ = = B TN
— ~————— e I I R ™ i
LowLi LowLi Hysteresis
Time Time
Relay 1 Time Relay 1 Time
Relay 2 . Relay 2 THé
LED PWR| Time LED PWR Time
LED MAX » Time LED MAX » Time
LEDWIN Time LEDWIN Tire
LED RLYT T LED RLYT N
LEDRLY2 Yira LED RLYZ ina
e
Temperature window alarm (W)
Temperature
Power On Delay Delay Detay Delay
- 1At -——-%<FT1T+--F [ Hysteress
.l .. & d e e
L
Time
Rolay 1 e
Relay 2 &
LEDPWR Time . .
g i = I
— < i Lowtime w
[ »
LEDMIN 3 Time e
O ey
Rty Mode SomeTine ® Sepse
LEDRLY! —— Other Stings
FowerUp Dty i
LEDRLY2 Time Temina Comection

Boece | » a

screenshot of configuration with FDT2 / DTM software
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62.9 °C IN % :25

ExpenTorie

screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Valtozat

Rendelési 1082540000 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szam

GTIN (EAN) 4032248845439

Qty. 200 ST
Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat
Rendelési 1912130000 ESG, Késziilékjelél6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhatd

szam
GTIN (EAN) 4032248541164
Qty. 5 ST

Konfiguralé interfészek

Altalanos rendelési adatok

Tipus CBX200 USB Valtozat
Rendelési 8978580000

szam

GTIN (EAN) 4032248813759

Qty. 18T
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