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A kép illusztracio
Egyedi relék a D-SERIES DRM rendszerben
¢ 4 valtoérintkez6
* Opcionadlisan AC- vagy DC-tekercsek

Altalanos rendelési adatok

Valtozat D-SERIES DRM, Relé, Erintkez6k szama: 4,
Valtdérintkez8, AgNi aranyozott, Névleges
vezérl6fesziiltség: 115 V AC, Folytonos aram: 5 A,
Dugaszolhato csatlakozés

Rendelési szam 7760056085
Tipus DRM570615
GTIN (EAN) 4032248855230
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E312083

Méretek és tomegek

Mélység 35.7 mm Mélység (coll) 1.4055 inch
Magassag 27.4 mm Magassag (coll) 1.0787 inch
Szélesség 21 mm Szélesség (coll) 0.8268 inch
Nett6 tomeg 30.27 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -40 °C..55°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 35...85 % rel.

paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E312083
vezérlo oldal
Névleges vezérléfesziiltség 115 VAC Névleges aram, AC 12,6 mA (50 Hz), 10,8 mA

(60 Hz)

Névleges teljesitmény

1.0..1.2VA (60HZ)

Tekercsellenallasa

4340 Q£ 10 %

Allapotjelz6 Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges dram 5A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Bekapcsolasi aram 1T0A /50 ms

terhelésnél

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1250 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 120W @ 24V

max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <20 ms Kikapcsolasi késleltetés <20 ms

Erintkez tipusa 4 CO contact (AgNi flash Mechanikai élettartam 20 x 106 kapcsolasi
gold-plated) ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

10mA@12V, 100 mA @
5V

Altalanos adatok

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Mechanical switch position indicator Igen

Szin Attetsz6

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Reléfedél
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UL94 éghetdségi osztaly V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Alkatrész Relé allapotjelzé
UL94 éghet6ségi osztaly HB
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2

Tulfeszliltség kategoria [}

Hézag és kuszéut, vezérlé oldala - 255 mm

terhelés oldal

Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 1,8 kVeff / 1 min.
oldal

Szomszédos érintkezék atutési
szilardsaga

1 kVeff / 1 min

Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga 1 kVeff / 1 min

Lokéfesziltség 6 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cURus) E312083

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhaté csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz Graph
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Miscellaneous
T | | | |
Type DRM  |—J
Contact material
Type of contact AU = gold plated contacts
%%8 EEE Ereewllssling diode
Coil voltage Test button
012 12vDC T (Red button for AC coil
024 24VDC green button for DC coll)
048  48VDC
110  110vD0C LED
200. 20V L (Red for AC coil;
524 24VAC green for DC coil)
h48  48VAC
615 115VAC
730 230V AC
Tipuskddok
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Aljzatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRM relékhez

* 2 és 4 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Tipus FS 4CO Valtozat

Rendelési 7760056107 D-SERIES DRM, Relé foglalat, Erintkez8k szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos 4ram: 10 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248855575

Qty. 10 ST

Tipus SCM 4CO ECO Valtozat

Rendelési 7760056264 D-SERIES DRM, Relé foglalat, ErintkezGk szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos aram: 6 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169662973

Qty. 10 ST

Tipus SCM 4CO P Valtozat

Rendelési 7760056363 D-SERIES DRM, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos aram: 6 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772276

Qty. 10 ST

Tartokengyelek

Tartékengyel D-SERIES DRM relékhez
* Fém és mlanyag tartdkengyel

Altalanos rendelési adatok

Tipus DRM/DRL CLIP M Valtozat

Rendelési 7760056108 D-SERIES, Tartékengyel
szam

GTIN (EAN) 4032248855568

Qty. 10 ST

Tipus SCM CLIP P Valtozat

Rendelési 7760056367 D-SERIES DRM, Tartokengyel
szdm

GTIN (EAN) 6944169773334

Qty. 5 ST
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LED

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
valaszthat6 védelmi funkcidkkal.
e Z6ld LED-del

Tipus RIM 3 110/230VUC Valtozat

Rendelési 7940018455 D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziltség: 110..230 V UC,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878185

Qty. 10 ST

Védémodulok

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
vélaszthato védelmi funkcidkkal.

”o

¢ Csillapité diédaval vagy RC-sztirével

Tipus RIM 3 110/230VAC Valtozat

Rendelési 7760056014 D-SERIES, RC-sztir6, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V AC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878109

Qty. 10 ST

Tipus RIM 3 110/230VAC LED Valtozat

Rendelési 7760056045
szam

GTIN (EAN) 4032248878147
Qty. 10 ST

D-SERIES, RC-sziré, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V AC,

Dugaszolhato csatlakozas
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonb6z4 tipusok kaphaték.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

* Egyedi lézer-minéségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...

Rendelési 1520980000

szam

GTIN (EAN) 4050118327939

Qty. 80 ST

Valtozat
ESG, Késziilékjelol6k x 26 mm, PA 66,

Szin: fehér, dugaszolhaté

Tipus ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...

Rendelési 1521000000

szam

GTIN (EAN) 4050118327878

Qty. 80 ST

Valtozat

ESG, Késziilékjelol6k x 26 mm, PA 66,

Szin: sziirke, dugaszolhaté

Tipus ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...

Rendelési 1520990000

szdm

GTIN (EAN) 4050118327861

Qty. 80 ST

Véltozat
ESG, Készulékjelol6k x 26 mm, PA 66,

Szin: sarga, dugaszolhato

Egyedi felirat

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az elényok attekintése:

* altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol figgden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jel6léket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 9/26 SCM ECO MC SDR  Valtozat
Rendelési 1525800000 ESG, Készulékjelolék x 26 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato
GTIN (EAN) 4050118331875
Qty. 16 ST
Ures
Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6
T EHTETEEEEE I - Vs .. Vs 7
w szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

Altalanos rendelési adatok

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonboz6 tipusok kaphatok.

Az elényok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol figgdben,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 K MC NE WS Viltozat

Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelslsk x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248478781

Qty. 200 ST

Tipus ESG 6/15 K MC NE GE Valtozat

Rendelési 1880130000 ESG, Késziilékjelslék x 15 mm, PA 66, Szin: sarga, Ontapadoés
szam

GTIN (EAN) 4032248478910

Qty. 200 ST

Tipus ESG 6/17 K MC NE GE Valtozat

Rendelési 1880110000 ESG, Késziilékjelslk x 17 mm, PA 686, Szin: sarga, Ontapadés
szdm

GTIN (EAN) 4032248478798

Qty. 200 ST

Tipus ESG 6/17 KMC NE WS Viltozat

Rendelési 1880120000 ESG, Késziilékjelol6k x 17 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248478804

Qty. 200 ST
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ESG 6/15

Garantéaltan hosszu élettartam: ESG

A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitdszilardsagu.

A MultiMark elényei:

¢ Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

* Késziilékjelol6k ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 MM WS Véltozat
Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjel6I6k, 6 x 15 mm, fehér
szdm
GTIN (EAN) 4050118626148
Oty. 3000 ST
ESG 6/17
Garantaltan hosszu élettartam: ESG
) A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\\ tapadé réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb
/ 1 tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
| laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
0 // vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:
\ // * Kiilonb6z6 anyagok az eltérd kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhato
* Késziilékjelolék ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/17 MM WS Véltozat

Rendelési 2005100000 ESG, KésziilékjelsI6k, 6 x 17 mm, fehér

szam

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST
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Aljzatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRM relékhez

* 2 és 4 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCM 4CO ECO Valtozat

Rendelési 7760056264 D-SERIES DRM, Relé foglalat, Erintkez8k szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos 4ram: 6 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169662973

Qty. 10 ST

Tipus FS 4CO Valtozat

Rendelési 7760056107 D-SERIES DRM, Relé foglalat, ErintkezGk szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos daram: 10 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248855575

Qty. 10 ST

Tipus SCM 4CO P Valtozat

Rendelési 7760056363 D-SERIES DRM, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezd,
szam Folytonos aram: 6 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772276

Qty. 10 ST
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