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Egyedi relék a D-SERIES DRI rendszerben

¢ 2 valtoérintkez6

* DC-tekercsek

* Beépitett allapotjelzd LED-del és csillapitd diddaval

Altalanos rendelési adatok

Véltozat D-SERIES DRI, Relé, Erintkez6k szama: 2,
Valtdérintkez6 AgSnO, Névleges vezérl6fesziiltség:
24 V DC, Folytonos dram: 5 A, Flat blade
connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellen6rzé gomb
elérhetd: No

Rendelési szam 7760056336
Tipus DRI1424024LD
GTIN (EAN) 6944169739835
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E312083

Méretek és tomegek

Mélység 28 mm Mélység (coll) 1.1024 inch
Magassag 31 mm Magassag (coll) 1.2205 inch
Szélesség 13 mm Szélesség (coll) 0.5118 inch
Nett6 tomeg 19.2b¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C..85 °C Ambient temperature -40 °C..55°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 35...85 % rel.

paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E312083

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges dram, DC 21,8 mA
Névleges teljesitmény 530 mW Tekercsellenallasa 1100Q+ 10 %

Allapotjelzé

Zold vilagitédioda

Véddaramkor

Csillapit6 diéda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 5A
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
terhelésnél
Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1250 VA
max.
DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 150W @ 24V Bekapcsolasi késleltetés <15 ms
max.
Kikapcsolasi késleltetés <10 ms Erintkezd tipusa 2 CO contact (AgSnO)

Mechanikai élettartam

10 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

10mA@24V,10mA @
12V, 100mA @5V

Altalanos adatok

Ellenérz6 gomb elérhetd No

Mechanical switch position indicator Nem

Szin Attetsz6

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Reléfedél
UL94 éghet6ségi osztaly V-2
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Alkatrész Relé alaplemez

UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfeszlltség kategoria [} Szigetel6anyag csoport llla
Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 24 mm Atuitési szilardsag, vezérls oldal - terhelés5 kVeff / 1min
terhelés oldal oldal
Szomszédos érintkez6k atiutési 1,5 kVeff / 1 min. Nyitott érintkezd atitési szilardsaga 1 kVeff / 1 min
szilardsaga
Lokofesziltség 5 kV (1,2/50 ps) Védelmi osztaly IP20
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany szdma (cURus) E312083
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Flat blade connections

(2.5 mm x 0.5 mm)

Besorolasok
ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz
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Miscellaneous
lom Jl I 0 J U]
Type DRI — Eraawhnaling diode
Type of contact Test lever including
ﬂg %Eg mechanical status indicator
T (Red lever for AC cail; blue lever for OC coil)
Coil voltage |LED
g;g{ AEEHE | L {Red for AC coil; green for DC coil)
048  48VvDC
110 1iovoc
h24  24VAC
615 115VAC
730 230VAC

Tipuskddok
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Altalanos rendelési adatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRI relékhez

¢ 1 és 2 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Tipus SDI 2CO Valtozat

Rendelési 7760056351 D-SERIES DRI, Rel¢ foglalat, Erintkezk szama: 2, Valtoérintkezé,
szam Folytonos 4ram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739989

Qty. 10 ST

Tipus SDI 2CO ECO Valtozat

Rendelési 7760056347 D-SERIES DRI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739941

Qty. 10 ST

Tipus SDI 2CO F ECO Valtozat

Rendelési 7760056349 D-SERIES DRI, Relé¢ foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtéérintkezé,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739965

Qty. 10 ST

Tipus SDI2CO P Valtozat

Rendelési 7760056365 D-SERIES DRI, Rel¢ foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772290

Qty. 20 ST

LED

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
valaszthatd védelmi funkcidkkal.

* 76ld LED-del

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

RIM 3 24/60VUC
7760056018

4032248878130

10 ST

Valtozat
D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...60 V UC,

Dugaszolhato csatlakozas
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Tipus RIM 3 6/24VUC Valtozat

Rendelési 7940018457 D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878192

Qty. 10 ST

LED / szabadonfuté diéda

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
valaszthat6 védelmi funkcidkkal.
¢ Z6ld LED-del és csillapito diodaval

Tipus RIM 2 24/60VDC Valtozat

Rendelési 7760056016 D-SERIES, LED-modul védédiédaval, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...
szam 60 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878123

Qty. 10 ST

Tipus RIM 2 6/24VDC Viltozat

Rendelési 7760056015 D-SERIES, LED-modul védédiédaval, Névleges vezérl6fesziiltség: 6...
szam 24 V DC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248878116

Qty. 10 ST
Védémodulok

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
vélaszthat6 védelmi funkcidkkal.
* Csillapité diédaval vagy RC-szlir6vel

Tipus RIM 1 6/230VDC Valtozat

Rendelési 7760056169 D-SERIES, Csillapitd diéda, Névleges vezérl6fesziiltség: 6...230 V,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248967728

Qty. 10 ST
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Tartokengyelek

Altalanos rendelési adatok

Tartékengyel D-SERIES DRI relékhez
* Fém és mlanyag tartdkengyel

Tipus SDI CLIP Valtozat

Rendelési 7760056352 D-SERIES DRI, Tartokengyel
szam

GTIN (EAN) 6944169739996

Qty. 10 ST
Tipus SDI CLIP P Valtozat
Rendelési 7760056389 D-SERIES DRI, Tartokengyel

szdm

GTIN (EAN) 6944169787539

Qty. 10 ST
Tipus SDI CLIP LM Valtozat
Rendelési 7760056368 D-SERIES DRI, Tartékengyel

szam
GTIN (EAN) 6944169773341
Qty. 10 ST

0res

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltalanos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus ESG 6/15 SDI MC NE WS Valtozat

Rendelési 2558340000 ESG, Késziilékjelol6k x 15 mm, PA 66,
szdm

GTIN (EAN) 4050118569056

Qty. 200 ST

Szin: fehér, dugaszolhat6
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 SDI MC SDR Valtozat

Rendelési 2558310000 ESG, Késziilékjel6l6k x 15 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato

GTIN (EAN) 4050118569025

Qty. 40 ST

ESG 6/15

Altalanos rendelési adatok

Garantaltan hosszu élettartam: ESG

A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a leheté legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

» Késziilékjelolék ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, KészuilékjelolSk, 6 x 15 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST
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Altalanos rendelési adatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRI relékhez

¢ 1 és 2 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Tipus SDI 2CO Valtozat

Rendelési 7760056351 D-SERIES DRI, Rel¢ foglalat, Erintkezk szama: 2, Valtoérintkezé,
szam Folytonos 4ram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739989

Qty. 10 ST

Tipus SDI 2CO ECO Valtozat

Rendelési 7760056347 D-SERIES DRI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739941

Qty. 10 ST

Tipus SDI 2CO F ECO Valtozat

Rendelési 7760056349 D-SERIES DRI, Relé¢ foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtéérintkezé,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 6944169739965

Qty. 10 ST

Tipus SDI2CO P Valtozat

Rendelési 7760056365 D-SERIES DRI, Rel¢ foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772290

Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 27.11.2025 06:27:34 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

10


https://eshop.weidmueller.com/p/7760056351
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056347
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056349
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056365

