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Product image

Reléfoglalatok a D-SERIES DRI relékhez

e 1 és 2 valtéérintkezd

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat D-SERIES DRI, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1,
Valtdérintkezd, Folytonos aram: 12 A, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szam 7760056346
Tipus SDI 1CO ECO
GTIN (EAN) 6944169739934
Qty. 10 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 29.2 mm Mélység (coll) 1.1496 inch
Magassag 73.3 mm Magassag (coll) 2.8858 inch
Szélesség 15.8 mm Szélesség (coll) 0.622 inch
Nett6 tomeg 20g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 35...85 % rel.

paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség

300V AC

Névleges aram 12A

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC

300V

Erintkezé tipusa 1 CO contact

Altalanos adatok

Valtozat lapos kialakitas
Tartésin TS 35
Szin fekete
UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghetdségi osztaly V-2
Alkatrész Rogzitélab
UL94 éghet6ségi osztaly HB
Alkatrész Tartokengyel
UL94 éghet6ségi osztaly HB
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria [} Szigetel6éanyag csoport b
Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 23 mm Atutési szilardsag, vezérls oldal - terhelés4 kVeff / 1 min.

terhelés oldal

oldal

Lokofesziltség 4,8 kV (1,2/50 pus) Védelmi osztaly IP10
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm

csatlakozas

Meghuzasi nyomaték, min.

0.5 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm
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Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2

finomsodratu, max.

vezetékhez, finomsodratd,
érvéghivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2
(DIN 46228-1), min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH
(DIN 46228-1), max.

1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas M3 gylr(s kabelsaru
(szigetelt) bemeneti
csatlakozasokhoz, M3,5
gylris kabelsaru (szigetelt)
kimeneti csatlakozasokhoz

Kés mérete

size PH1

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

For this socket, a cross connection is not available.For this socket, markers are not available.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Kapcsolasi rajz

Dimensional drawing
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Dimensional drawing
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Tartozékok

Csillagfejii csavarhazé, Philips

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIK SLIM PH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749650000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szam
GTIN (EAN) 4050118896398
Qty. 18T

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfejli csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, kihajt6 ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749890000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szdm

GTIN (EAN) 4050118897098

Qty. 18T

Tipus SDK PH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749410000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 1

GTIN (EAN) 4050118895636

Qty. 1ST
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Altalanos rendelési adatok

o

Szigetelt PVC gy(ir(s kabelcsatlakozé
» Kereskedelmi forgalomban kaphatd kivitelek

* Nem forrasztott

* Kupos bevezetd tolcsérrel

Tipus LIR 1,5M3V Véltozat
Rendelési 9200070000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk, 1.5 mm?2,0.5 mm2- 1.5
szam mm?2
GTIN (EAN) 4032248409839
Qty. 100 ST
Tipus LIR 2,56M3V Valtozat
Rendelési 9200150000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,2.5 mm2,1.6 mm2- 2.5
szdm mm?2
GTIN (EAN) 4032248409778
Qty. 100 ST
Tipus LIR 1,6M3,6 V Valtozat
Rendelési 9200080000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozok, 1.5 mm2,0.56 mm2- 1.5
szam mm?2
GTIN (EAN) 4032248409846
Qty. 100 ST
Tipus LIR 2,5M3,5 V Valtozat
Rendelési 9200160000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,2.5 mm?2,1.56 mm2- 2.5
szam mm?2
GTIN (EAN) 4032248409785
Qty. 100 ST
Krimpelheto kabelsaruk
Szigetelt PVC vagy PC/PA kabelcsatlakozd
¢ Hagyomanyos kivitelek
* Nem forrasztott
I ’ o * Kupos bevezetd tolcsérrel, az egyesité csatlakozot
d % kivéve
— X ~— i
‘ v 25 =
Altalanos rendelési adatok
Tipus KQl-mM3/-1 Valtozat
Rendelési 1492170000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,1 mm2,0.56 mm2- 1 mm?2
szdm
GTIN (EAN) 4050118302035
Qty. 100 ST
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Tipus KQI-M3/-2,5 Valtozat
Rendelési 1492250000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,2.5 mm?2,1.56 mm2- 2.5
szdm mm?2
GTIN (EAN) 4050118302073
Qty. 100 ST
Tipus KQI-M3,5/-1 Valtozat
Rendelési 1492180000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozok, 1 mm2,0.56 mm2- 1 mm2
szam
GTIN (EAN) 4050118302080
Qty. 100 ST
Tipus KQI-M3,5/-2,5 Valtozat
Rendelési 1492270000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,2.5 mm?2,1.5 mm2- 2.5
szam mm?2
GTIN (EAN) 4050118302134
Qty. 100 ST
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