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Product image

Tartékengyel D-SERIES DRI relékhez
¢ Fém és miianyag tartokengyel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat D-SERIES DRI, Tartokengyel
Rendelési szdm 7760056352

Tipus SDI CLIP

GTIN (EAN) 6944169739996

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 39.6 mm Meélység (coll) 1.6591 inch
Magassag 31T mm Magassag (coll) 1.2205 inch
Szélesség 15.8 mm Szélesség (coll) 0.622 inch
Nett6 tomeg 1719
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet
Paratartalom 35...85 % rel.

péaratartalom,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Alapanyag Mdanyag
Szin fekete
UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Tartokengyel

UL94 éghet6ségi osztaly

Besorolasok
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 KMC NE WS Valtozat
Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelol6k x 15 mm, PA 66,
szam

GTIN (EAN) 4032248478781

Szin: fehér, Ontapadés

Qty. 200 ST
Tipus ESG 6/15 K MC NE GE Valtozat
Rendelési 1880130000 ESG, Késziilékjelolék x 15 mm, PA 66, Szin: sarga, Ontapados

szam
GTIN (EAN) 4032248478910
Qty. 200 ST

ESG 6/15

Altalanos rendelési adatok

Garantaltan hosszu élettartam: ESG

A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a leheté legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé feliilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkivil nagy szakitoszilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

* Készilékjelol6k ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjeloldk, 6 x 15 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST
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