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RoHS

Vnm-um

A kép illusztracio

A konfekcionalt PAC-ELCO kabeleket specialisan a
Weidmdiller RS-ELCO vezérléeszkoz-interfészeihez
terveztik.

A 16 jellemzék:

* Az egyik vég az RS-ELCO interfészre csatlakozik, a
masik vég pedig ELCO hiivelyes érintkezésorral vagy
érvéghiivelyekkel szerelhetd fel.

* Arnyékolt kabel 0,25 mm? keresztmetszettel.

* Fém csatlakozéhaz oldalsé bemenettel és kddolassal.

* Kiilonb6z6 verzibkban és hosszban kaphaték.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Konfekcionalt kabel, PAC, Konfekcionalt kabel,
LiYCY kabel, 0.25 mm?

Rendelési szdm 7789775050

Tipus PAC-ELCO56-F54-F54-5M

GTIN (EAN) 4032248247271

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/7789775050
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 76.72 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -10...60 °C Uzemi hémérséklet -10..50 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Kabelhossz 5m A kovetkez6khoz: Digitalis jelek
Alapanyag PVC Kéabel LiYCY kabel
Interfész csatlakozo Conector ELCO Female Pélusok szama, min. 56 polusu
Kils6 atméré 14,2+ 1 mm Csatlakozé, PLC oldal Conector ELCO Female
Vezetékkeresztmetszet 0.25 mm?2

Villamos adatok

Osszes aram, max. 3A Nagyfesziiltségli vizsgalat 1KV/1s
Megengedett aramerdsség palyanként, 1 A Névleges fesziiltség 250V

max.

Ellenallas <80 mQ/m Uzemi fesziiltség 250V
Vezeték / vezetékok kapacitadsa 300 pF/m Vezeték / arnyékolas kapacitasa 300 pF/m
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000237 ETIM 7.0 EC000237
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 9.0 27-24-22-20
ECLASS 9,1 27-24-22-20 ECLASS 10.0 27-24-22-20
ECLASS 11.0 27-24-22-20 ECLASS 12.0 27-24-22-20
ECLASS 13.0 27-24-22-20 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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