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RoHS

A kép illusztracio

A hagyomanyos pont-pont kdbelezéssel 6sszehasonlitva
az Uj PLC (FAD) front adapterek a passziv (RSF PLC) és
aktiv (RSF PLC) interfészekkel kombinalva fejlettebb és
hatékonyabb médszert kinalnak a terepi kdbelezésre.

A PLC (FAD) front adapterek a PLC-re és egy standard
kabelre csatlakoznak, amely az interfészre vagy a
MICROSERIES relére van kotve.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Konfekcionalt kabel, PAC, LiYCY kébel, 0.25 mm?2
Rendelési szdm 7789807015

Tipus PAC-UNIV-HE20-S25-1M5

GTIN (EAN) 4032248233656

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 328g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -10...60 °C Uzemi hémérséklet -10..50
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Kabelhossz 1.56m A kovetkez6khoz: Analdg jelek
Alapanyag PVC Kabel LiYCY kabel
Interfész csatlakozé SUB-D FEMALE 25P Po6lusok szama, min. 20 polusu
Kils6 atméré 10,15+ 1 mm Csatlakozo, PLC oldal HE10 20P
Vezetékkeresztmetszet 0.25 mm?2

Villamos adatok

Osszes aram, max. 3A Nagyfesziiltségli vizsgalat 1KV/1s
Megengedett aramerdsség palyanként, 1 A Névleges fesziiltség <s60VDC=25VAC
max.

Ellenallas <80 mQ/m

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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