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A konfekcionalt PAC-kabelek elektromos és logikai
osszekottetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek

kozott. Ezek a kabelek a kovetkezd osszetevokbdl alinak:

* A gyarté PLC-csatlakozéja.

e Tobbpdlusu LIYY vagy LY YCY kéabel (arnyékolt), 0,14
mm?2 vagy 0,25 mm? keresztmetszettel.

* Laposkabel-csatlakoz6, SUB-D vagy RSV, az interfész
csatlakoztatasahoz.

A kébelek folytonossagat és szigetelését automatikusan

teszteljiik, ezzel garantaljuk a tervezett célra vald

muikoddéképességliket.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat LiYCY kéabel, 0.25 mm?2
Rendelési szdm 7789841050

Tipus PAC-M258-SD15-V0O-5M
GTIN (EAN) 4099986635111

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 07.03.2026 06:47:49 MEZ
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 630g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -10...60 °C Uzemi hémérséklet -10..50

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Kabelhossz 5m A kovetkez6khoz: Analdg jelek

Alapanyag PVC Kabel LiYCY kabel

Interfész csatlakozé SUB-D FEMALE 15P Po6lusok szama, min. 15 poélusu

Csatlakozo, PLC oldal Schneider TMHBACTB12 Vezetékkeresztmetszet 0.25 mm?2
12P

Villamos adatok

Osszes aram, max. 3A Nagyfesziiltség vizsgélat 1KV/1s

Megengedett aramerdsség palyanként, 1 A Ellenallas =80 mQ/m

max.

Vezeték / vezetékok kapacitasa 300 pF/m Vezeték / arnyékolas kapacitasa 300 pF/m

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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