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Product image

A kép illusztracio

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

RIDERSERIES RCM, Relémodul, Erintkez6k szama:
4, Valtdérintkez6 vizsgaldégombbal AgNi, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V AC, Folytonos aram: 6 A,
Csavaros csatlakozas, Ellen6rzé gomb elérhetd:
Igen

Rendelési szdm

7940007115

Tipus RCMKIT 24VAC 4CO LED RT
GTIN (EAN) 4032248474998
Qty. 10 Darab

Szallitas allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

Elérhetd eddig:
Alternativ termék

2025-09-30T00:00:00+02:00
CRMKIT S 24VAC 4CO L/PB

RoHS

Vnmum
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 79 mm Mélység (coll) 3.1102 inch
Magassag 82 mm Magassag (coll) 3.2283 inch
Szélesség 27 mm Szélesség (coll) 1.063 inch
Nett6 tomeg 98.3¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C/93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f6 1262 1f

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V AC Névleges aram, AC 41.6 mA
Névleges teljesitmény 1,0 VA Tekercsellenallasa 192Q+£10%
Allapotjelzé Piros LED

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 240V AC Névleges aram 6 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Bekapcsolasi aram 12A/20ms
terhelésnél

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V
max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <15 ms Kikapcsolasi késleltetés <10 ms

Erintkezé tipusa

4 CO contact with test
button (AgNi)

Mechanikai élettartam

AC-tekercs, 20 x 106
kapcsolasi ciklusok,
DC-tekercs, 30 x 106
kapcsolasi ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

TmA@24V,10mA @ 12

V,100mA @5V

Altalanos adatok

Tartésin TS 35 Ellenérz6 gomb elérhetd Igen
Ellenérz6 gomb valtozata reteszelhetd Mechanical switch position indicator Igen
Szin fekete UL 94 éghetéségi osztaly V-2
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Névleges fesziiltség

240V

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziiltség kategéria

Kaszéut és hézag, bemenet - kimenet 24 mm

Atiitési szilardsag, bemenet/kimenet

2,6 KVeff / 1 min.

Nyitott érintkezé atutési szilardsaga

1,2 kVeff / 1 min.

Lokofesziltség 5 kV (1,2/50 us) Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Vonatkoz6 relé RCM570615 Vonatkoz6 alap SCM 4CO

Tanusitvanyszam (CSA) relé 249409-2426937 Tanusitvanyszam (cURus) relé E522350

Tanusitvanyszam (cURus) aljzat E223759

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Kés mérete size PH1

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz
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Type
RCMKITH Screw
RCMKITP4 PUSH IN

Coil voltage
24VAC 116V AC
24v0C 230VAC

ReMKIT- ][ 1[]

Status LED / protective circuit

LD LED green + free wheeling dicde DC coil
LD LEDred AC coil
Type of contact

2C0 DPDT with test button
3c0 TPDT with test button
4C0 apPDT with test button
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