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Sorkapocsdobozok kiilonb6z6 tipusai kaphatdk
jel-/tapegységek vagy eloszték robbanasveszélyes
zénakban torténé telepitéséhez. A sorkapocsdobozok
robbanasbiztos berendezések, amelyek hasznélata

engedélyezett az Ex

tertiletek O, 1, 2 és 20, 21, 22 zénéiban. Rendelkeznek

az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetkozi

szabvanyok szerinti tanusitvannyal. Az tgyfélspecifikus
konfiguracionak kdszonhetéen ezek a sorkapocsdobozok
barmilyen feladathoz optimalis valasztasnak bizonyulnak.
Talalja meg az Onnek megfelelé megoldast a
termékattekintés segitségével! Allitsa 6ssze a hazat
menetes furattal vagy anélkil, alkalmas szerel&sinnel vagy
elére felszerelt sorkapocslécekkel. Osszeallitottunk Onnek
egy kis valogatast, de szivesen konfiguralunk mas méret

szerinti megoldast is.
Jellemzdbk:

¢ A vasarléi igények kielégitése érdekében sokféle

verzidban kaphatdk

¢ Kiegészité nemzetkozi jovahagyasok az IECEx és az

ATEX mellett szintén elérhet6k

* Jobb minéség a Klippon® marka bevalt

alaptermékeinek koszonhetéen

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Sorkapocs doboz, ATEX I 2GD T85°C Ex e I T6,
KLIPPON K11 EX, KL SET 5A4 SFuratok, A oldal: 2
x M16x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M16x1.5

Rendelési szdam

8000004207

Tipus KLIPPON K11 M16ACSS EX
GTIN (EAN) 4032248986491
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 57 mm Meélység (coll) 2.2441 inch
Magassag 80 mm Magassag (coll) 3.1496 inch
Szélesség 75 mm Szélesség (coll) 2.9527 inch
Nett6 tomeg 405 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - tokozat

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz

(ATEX)

IBEXU12ATEX1145 X

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(IECEx)

IECEx IBE 13.0002X

Anyagadatok

Feliileti min&ség

kezeletlen

Alapanyag

Aluminium AISi12

Altalanos adatok

Védelmi osztaly

IP66, IP67

Haz

Alapanyag

Aluminium AISi12

Furatok, A oldal

2xM16x1.5

Furatok, B oldal

2 xM16x1.5

Standard jellemzdék

Véltozat ATEX 1l 2GD T85°C Ex e ll Referencia termék KLIPPON K11 EX
T6

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Tartozékok
Zarédugok

A folosleges menetes furatok tomitésére az IP védettségi
osztaly megdbrzéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus VP M16 EX SI 7J Valtozat

Rendelési 2066720000 VPK EX 7J (Ex za&rédugo, muanyag, 7J), Zarédugok, zart allapotban, M
szam 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6

GTIN (EAN) 4050118415438

Qty. 100 ST
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