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Sorkapocsdobozok kiilonb6z6 tipusai kaphatdk
jel-/tapegységek vagy eloszték robbanasveszélyes
zénakban torténé telepitéséhez. A sorkapocsdobozok
robbanasbiztos berendezések, amelyek hasznélata

engedélyezett az Ex

tertiletek O, 1, 2 és 20, 21, 22 zénéiban. Rendelkeznek

az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetkozi

szabvanyok szerinti tanusitvannyal. Az tgyfélspecifikus
konfiguracionak kdszonhetéen ezek a sorkapocsdobozok
barmilyen feladathoz optimalis valasztasnak bizonyulnak.
Talalja meg az Onnek megfelelé megoldast a
termékattekintés segitségével! Allitsa 6ssze a hazat
menetes furattal vagy anélkil, alkalmas szerel&sinnel vagy
elére felszerelt sorkapocslécekkel. Osszeallitottunk Onnek
egy kis valogatast, de szivesen konfiguralunk mas méret

szerinti megoldast is.
Jellemzdk:

¢ A vasarléi igények kielégitése érdekében sokféle

verzidban kaphatdk

¢ Kiegészité nemzetkozi jovahagyasok az IECEx és az

ATEX mellett szintén elérhet6k

* Jobb minéség a Klippon® marka bevalt

alaptermékeinek koszonhetéen

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Sorkapocs doboz, ATEX I 2GD T85°C Ex e I T6,
KLIPPON POK 081106 EX, KL SET KLIPPON POK2
BK6Furatok, A oldal: 2 x M20x1.5, Furatok, B
oldal: 2 x M20x1.5

Rendelési szam 8000004224

Tipus KLIPPON POK2 M20BCSS EX
GTIN (EAN) 4032248986309

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 75 mm Meélység (coll) 2.9527 inch
Magassag 56 mm Magassag (coll) 2.2047 inch
Szélesség 110 mm Szélesség (coll) 4.3307 inch
Nett6 tomeg 564 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

cOb142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Tanusitvanyszamok - tokozat

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IBExXU13ATEX1004 X Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IECEx IBE 13.0004X

(ATEX) (IECEx)

Anyagadatok

Fellileti minéség kezeletlen, polirozott Alapanyag Uvegszal erésitést

poliészter

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP66

Haz

Alapanyag Uvegszal erésitésl Furatok, A oldal 2 x M20x1.5
poliészter

Furatok, B oldal 2 xM20x1.5

Standard jellemzék

Valtozat ATEX Il 2GD T85°C Ex e ll Referencia termék KLIPPON POK 081106
T6 EX, KL SET KLIPPON POK2
BK6
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Szilikon tomitéanyag, -60 °C - +70 °C

Poliamid kabelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az
Ex e (fokozott biztonsag) és Ex i (belsé biztonsag)
robbanasveszélyes zéndkban valé hasznalatra.
O A Weidmiiller korlatozasok nélkiili termékcsaladdot
% kinal, és a szabvanyoknak valé megfelelés mellett a
e kabelcsavarzat 4/7 joule-os megnovelt titésalléosagaval
' és a korlatozas nélkiili, akar -60°C-ig terjedé hémérséklet-
tartomanyaval tlnik ki. Az aktuélis szabvany és az EN
60079-0 irdnyelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx
tanusitvannyal rendelkeznek.
Altalanos rendelési adatok

Tipus VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 Valtozat

Rendelési 2722110000 VG Exi 7J (Ex méanyag tomszelence 7J Exe), Tomszelencék, egyenes,
szam M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
GTIN (EAN) 4050118821345 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Tipus VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 Véltozat

Rendelési 2722120000 VG Exi 7J (Ex mlanyag tomszelence 7J Exe), Tomszelencék, egyenes,
szam M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
GTIN (EAN) 4050118821352 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Metrikus

Az A2L tipus tomszelencék pancélozott kabel kezelésére
alkalmas, Iangall6 ex d és megnovelt Biztonsag ex e
robbanas elleni védelem.

MQ%;’

Altalanos rendelési adatok

Tipus A2L/16/M16-WM Valtozat

Rendelési 1186880000 A2L (Klippon pancélozatlan Ex e/d tdmszelence), Tomszelencék,
szam egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm,
GTIN (EAN) 4050118074345 Sargaréz, nikkelezett

Qty. 24 ST
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Midanyag zarédugok, Ex e/i 7 Joule

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VP M20 EX SI 7J Valtozat
Rendelési 2066730000
szam

GTIN (EAN) 4050118415346
Qty. 100 ST

VPK EX 7J (Ex za&rédugo, muanyag, 7J), Zarédugok, zart allapotban, M
20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Sargaréz zarédugok, VP HEX fejegység, Ex e/d

A VP sorozat leéllitd dugod segitségével az ex
berendezésben fel nem hasznalt bejegyzéseket

ki lehet tolteni, mikdzben a Flameproof Ex d és a
Megnovelt Biztonsag Ex e robbanas elleni védelem és az
IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VP-HEX M16-EX W Valtozat
Rendelési 1218940000
szam

GTIN (EAN) 4050118075564
Qty. 24 ST

VP-HEX (Klippon Ex hatlapfeji zar6dugo), Zarédugok, egyenes, M 16
x 1.5, 16 mm, Sargaréz, nikkelezett

Kiils6 menet M20

Az ADAP sorozat adapterek rugalmassagot és
sokoldalusagot biztositanak az ex berendezésekben a

fel nem hasznalt bejegyzések feltoltéséhez, mikozben
biztositjdk a Flameproof Ex d és a Megnovelt Biztonsag Ex

e robbanas elleni védelem és az IP66/67/68 bearamlasi
sebességet.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ADAP M20-M16-W Viltozat

Rendelési 1262740000 ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 20 ,M 16, Sargaréz,
szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4050118088625

Qty. 24 ST
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