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RoHS

\/cumpum

A decentralizalt motorvezérl6 gyors és kényelmes
csatlakoztatdsdhoz hasznalja ki IEC 23570 (DESINA)
szabvanynak megfelel6 HQ csatlakozédkkal konfekcionalt
FieldPower® csatlakozoink elényeit.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FieldPower®, Kabel, MGianyag haz, Vezetékek
szama: 4, Olflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonld,
Keresztmetszet: 2.5 mm2, 5 m

Rendelési szam 8000005229

Tipus FPL 4G2.5/P/Q4KW/5
GTIN (EAN) 4032248997541

Qty. 1 Darab
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FPL 4G2.5/P/Q4KW/5
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nettd tdmeg 19

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 13ce035c-falc-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001576 ETIM 7.0 EC001576
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-04-02
ECLASS 9,1 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02
ECLASS 11.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0 27-06-04-02
ECLASS 13.0 27-06-04-02 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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