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A decentralizalt motorvezérl6 gyors és kényelmes
csatlakoztatdsdhoz hasznalja ki IEC 23570 (DESINA)
szabvanynak megfelel6 HQ csatlakozédkkal konfekcionalt
FieldPower® csatlakozoink elényeit.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat FieldPower®, Kabel, Fém haz, Vezetékek szama:
7, Olflex Classic 110 CY 7G2.5 vagy hasonlé,
Keresztmetszet: 2.6 mm?2, 3 m

Rendelési szam 8000011751

Tipus FPL 7G2.5C/Q8MW/3
GTIN (EAN) 4050118190434

Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 1349 ¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6-di-tert-butyl-2,2'-
methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP edb4769d-47d5-4f66-92 1a-c1f4685d793¢c
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003250 ETIM 9.0 EC003250
ETIM 10.0 EC003250 ECLASS 14.0 27-06-01-06
ECLASS 15.0 27-06-01-06

A létrehozas datuma 21.12.2025 12:09:59 MEZ

A katalogus éllapota / Rajzok 2



FPL 7G2.5C/Q8MW/3

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Conductor  Assignment
1

=BR

3

1

Brake

=BR

- s @ o~

5
2

Brake

2o~ ki
B~ o o] o[ es]ro| - 2

gi/yell.

A létrehozas datuma 21.12.2025 12:09:59 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



