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A kép illusztracio

A kép illusztracio
Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm,
aljzattal, foglalat nélkil, Acél, galvanizalt,
krémozott

Rendelési szam 8000037562

Tipus TS35X7.5 ST FPC 40 VER

GTIN (EAN) 4050118653267

Qty. 20 Darab
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TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 7.5 mm Meélység (coll) 0.2953 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 365 mm Szélesség (coll) 14.3701 inch
Nett6 tomeg 1319

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informacié

Anyagvastagsag T mm Telepitési utmutato Kozvetlen rogzités
Szabvéanyok DIN EN 60715 Felileti min6ség galvanizalt, kromozott
Alapanyag Acél Integralt rogzitést Csavaros
Besorolasok

ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9,1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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