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A kép illusztracio

A kép illusztracio
A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehetévé teszi, hogy a haz kdnnyen hozzaigazithaté legyen
az 0sszes alkalmazas specifikus igényhez.
* DIN TS 35 és TS15 sinek
* Rogzitélemezek
* Zsanérok
* Fali tarto
A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt
a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és kdbelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 243 mm,
aljzattal, Acél, galvanizalt, kromozott

Rendelési szdm 8000037567

Tipus TS35X7.5 STK61

GTIN (EAN) 4050118653298

Qty. 20 Darab

A létrehozas datuma 27.11.2025 02:01:20 MEZ
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 7.5 mm Meélység (coll) 0.2953 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 243 mm Szélesség (coll) 9.5669 inch
Nett6 tomeg 4300¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag T mm Feliileti minéség

galvanizalt, kromozott

Alapanyag Acél

Altalanos informacié

Anyagvastagsag T mm Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Szabvanyok DIN EN 60715 Feluleti min&ség galvanizalt, krdmozott
Alapanyag Acél

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9,1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Tartozékok
Rogzitolemezek

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hosszirdnyu és keresztiranyu, kozvetleniil
a rogzit6lemez felé torténd felszerelésére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus GFSC M5X10 TX20 SET Valtozat

Rendelési 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Rogzitécsavar, Magassag: 13.3 mm,
szam Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott,
GTIN (EAN) 4050118063820 galvanizalt 6nbevonat, passzivalt, eziist

Qty. 18T

Rogzito tarté

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé

szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfelelé
m | Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FKSC M5X8 D9/SW2.5 Valtozat

Rendelési 0295900000 SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Polusszam: 1
szdm

GTIN (EAN) 4008190133337

Qty. 50 ST
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