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A kép illusztracio

Generator 6sszekotédobozok standard porfolidja.
Védje és felligyeljen a sztringeket a napelemparkban.
A Weidmiiller standard PV DC generator
osszekotédobozok teljes portfolidjat fejlesztette

ki napelemparkokhoz. Ezek a termékek az ilyen

célokra altaldanosan hasznalt legtobb megoldast
hatékony és versenyképes modon fedik le. 6-32
bemenet esetén a Generation X a termékek teljes
valasztékat kindlja feliigyelt és nem felligyelt generator
0sszekotédobozokhoz, ami lehet6vé teszi az ligyfél
szamdra, hogy kihasznélja a Weidmiiller tapasztalatat és
mindség iranti elkotelezettségét. Gen X

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekot6 doboz, Biztositéktartdval, Tulfeszlltség-
védelem Il, Cable gland, fali rogzités, Levalaszto

kapcsold
Rendelési szam 8000050556
Tipus PV 216SOFOC15VO03TXPX15PWW
GTIN (EAN) 8430243407267
Qty. 1 Darab

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Meélység (coll) 11.811 inch

Magassag 835 mm Magassag (coll) 32.874 inch

Szélesség 635 mm Szélesség (coll) 24.9999 inch

Nett6 tomeg 29000 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -20°C..50°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC kimenetek

DC kimeneti kabel csatlakozas M12 Csatlakozas tipusa, DC kimeneti kdbel = Csavaros csatlakozas

DC-kimenetek szama 1 Terheld dramkori megszakitod Igen

segédérintkezével

DC vezetékfeliigyelet

Feliigyeleti funkcid Nem fellgyelt

DC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 1500V Kapcsolasi kapacitas 400 A (DC21B 1500 V)

Foldelés Kozvetleniil a VPU-n Tulfeszlltség-védelem, DC oldal 1500 V II. tipus tavjelzé
érintkezo6vel, 1500 V 11
tipus

DC-bemenetek

Olvadobiztositék-betét 10 x 85 mm Bemenetek darabszama 16

DC-bemenetek szama 16 Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kdbel Csavaros csatlakozas

Csatlakozo DC bemeneti kabel (-) Csavaros csatlakozas Biztositdébetét, szabvanyok gPV (EN 60269-6)

Bemenetek szdma 16 Cs6bemenetek szama 7

Csatlakoz6 DC bemeneti kabel (+) Csavaros csatlakozas Biztositékok pozicidja pozitiv és negativ
bemenetek

Biztositék tipusa T0mmx85 mm, 15 A

Haz

Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65

s

Szabvanyok és elGirasok

Szabvanyok EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Vagoszerszamok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghaték a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 14 Valtozat

Rendelési 1157820000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248945344

Qty. 18T

Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigeteléanyagu
vezetékekhez

* Kivalé min6ségul csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguracidk csupaszolasat is lehetévé
teszik

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* Rendkiviil sokoldalu a cserélhet6 csupaszolo
egységeknek kdszonhetéen

* A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhatd
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé
szam

GTIN (EAN) 4032248973262

Qty. 18T
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Tartozékok

Lapos csavarhizo

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 9008410000 Csavarhuzoé, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056378

Qty. 18T
Potlevezetd

Altalanos rendelési adatok
Tipus VPU 11 0 PV 1500V DC Valtozat

Rendelési 1351480000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories

szdm
GTIN (EAN) 4050118158632

Qty. 18T
Tipus VPUPVII 0 1500 Valtozat
Rendelési 2530630000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester

szam
GTIN (EAN) 4050118540840
Qty. 9 ST
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