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Egyszer(, gyors. és mentés. telepitésAz energetikai
atallassal kapcsolatos misszidonk: a tetére szerelheté
fotovoltaikus rendszerek telepitését egyszer(ibbé,
gyorsabba és biztonsdgosabba tenni a telepitést végzék
szamara. Ezért a fotovoltaikus 0sszekoté dobozok

széles valasztékat kinaljuk. A PV Next 6sszekotd doboz
termékcsalad standard kilonb6zé valtozatokat kinal

a PV-panel és az inverter kozotti telepités DC-oldali
védelmére. Ugyanakkor a PV sztringek is 0sszekotheték
a PV dobozokban, igy csokkenthet6 a sziikséges kabel
mennyisége.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekotd doboz, 1500 V, Biztositéktartoval,
Tulfesziiltség-védelem Il, Cable gland, Levalaszté
kapcsold, Allé helyzet, Floating usz6 koté dobozok

Rendelési szam 8000057078

Tipus PV 216SOFOC15V00 1TXPX15PFWW
GTIN (EAN) 8430243418270

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 360 mm Mélység (coll) 14.1732 inch
Magassag 835 mm Magassag (coll) 32.874 inch
Szélesség 635 mm Szélesség (coll) 24.9999 inch
Nett6 tomeg 31892.25¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -20°C..50°C Uzemi hémérséklet -20°C to +50°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC kimenetek

DC kimeneti kabel csatlakozas

M 12 csavar és anya csatlakozas

Csatlakozas tipusa, DC kimeneti kabel

Screw terminal connectors

DC-kimenet + és -

Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa M40 tomszelence

Vezetékkeresztmetszet, 150 mm?2

DC-kimenetek szama

Terhel6 aramkori megszakitod
segédérintkezével

min.
Huzalkeresztmetszet, 300 mm?
max.
2
Nem

DC vezetékfeliigyelet

Felligyeleti funkcid

Nem felligyelt

DC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség

1500V

Kapcsolasi kapacitas

400 A (DC21B 1500 V)

Foldelés Kozvetlenil a VPU-n Tulfesziiltség-védelem, DC oldal 1500 V Il tipus
tavérintkezo6 nélkal

DC-bemenetek

Olvadobiztositék-betét 10 x 85 mm

Biztositék 15A, 16 A,20A,25A,30A,32A

DC-bemenetek szama 16

Sztringek biztositott polusai +/-

Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kabel Kabelcsavarzat

Csatlakozo DC bemeneti kabel (-) WMA4C csatlakozd

Biztositébetét, szabvanyok

gPV (EN 60269-6)
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Miszaki adatok

Funkcionalis foldelés-csatlakozd
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Kabelbevezetés

Kabelbevezetések
szama

1

Kabelatmérd, min.

6 mm

Kabelatmérs, max.

12 mm

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa

M20 tomszelence

Bemenetek szama 16
Cs6bemenetek szama 3
DC-bemenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa WMA4C csatlakozd
Kabelbevezetés Kabelbevezetések 32
szama
Csatlakozo DC bemeneti kabel (+) WMA4C csatlakozd
Biztositék tipusa Ures biztositéktartd
Biztositékok pozicidja pozitiv és negativ bemenetek
Biztositék tipusa Ures biztositéktartd
Haz
Védelmi osztaly IP65
Szabvanyok és elGirasok
Szabvanyok EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
Garancia
Id6koz b év
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 S0 FX CXX VX OXTXPX 15 P F ES

| e

‘nection (sw ko)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10) OX: Output type

3/100/125/160/200/250/315/355/400 ~ (Example N40) O No holes needed (N/A)
003 Coble Gland

013 WvaC

025> Maa
f 03> Multvia 06

5 411 /V2 > SPD Class |
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Vagoszerszamok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghaték a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 14 Valtozat

Rendelési 1157820000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248945344

Qty. 18T

Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigeteléanyagu
vezetékekhez

* Kivalé min6ségul csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguracidk csupaszolasat is lehetévé
teszik

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* Rendkiviil sokoldalu a cserélhet6 csupaszolo
egységeknek kdszonhetéen

* A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhatd
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé
szam

GTIN (EAN) 4032248973262

Qty. 18T
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Tartozékok

Lapos csavarhizo

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 9008410000 Csavarhuzoé, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056378

Qty. 18T
Potlevezetd

Altalanos rendelési adatok
Tipus VPU 11 0 PV 1500V DC Valtozat

Rendelési 1351480000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories

szdm
GTIN (EAN) 4050118158632
Qty. 18T
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PV-Stick terepi csatlakozék

/

Altalanos rendelési adatok

A gyorsasag elényt jelent Onnek. Ugyanez vonatkozik

a napelemrendszerek kabelezésére is. Praktikus
csatlakozdink szilardan a kezében maradnak fagyos
hémérsékleteken is, és nagyon gyorsan, konnyedén
szerelhet6k krimpeld szerszam nélkdil.

Nincs sziikség krimpelhetd érintkezékre és krimpel6
szerszamokra, és elkeriilhetdk a szerelési hibak. Igy

akar 50%-os telepitési id6t takarithat meg a mindség
romlasa nélkiil. Az Gj fotovoltaikus csatlakozok TUV

altal engedélyezettek, és megfelelnek az IEC 62852
szabvanynak.

.SNAP IN" technolégiank biztonsagos csatlakoztatasokat
tesz lehetévé minimalis erékifejtéssel — helyezze be,
forgassa el: és mar van aram!

* 1.500 VvV DC (DE) / 1,500 V DC (EN)

* SNAP IN technoldgia

¢ Szabvanynak megfelelé minéség az IEC 62852 szerint
* Ergonomikus, dijnyertes szerkezeti kialakitas

* A jelenleg elérheté6 leggyorsabb PV csatlakozé

* Megbizhaté reteszelés

Tipus PV-STICK+ VPE200
1303470000

Véltozat
Rendelési
szam

GTIN (EAN) 4050118102543

Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

Qty. 200 ST
Tipus PV-STICK- VPE200 Valtozat
Rendelési 1303510000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szam
GTIN (EAN) 4050118102390

Qty. 200 ST
Tipus PV-STICK+ VPE50 Valtozat
Rendelési 1303460000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolo csatlakozo

szdm

GTIN (EAN) 4050118102383

Qty. 50 ST
Tipus PV-STICK- VPE50 Viltozat
Rendelési 1303500000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szdm
GTIN (EAN) 4050118102536
Qty. 50 ST
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Tartozékok

A "Dustcap VSSO" porvédé sapka védelmet nyujt a
Weidmdiiller és a 4-es tipusu szolar csatlakozok szamara a
por és a szennyez6dések ellen.
' A'"SafetyClip" biztonsagi kapocs megvédi a Weidmidiller
‘ Q szolar csatlakozdkat a nem szandékolt kinyitastél, és csak

a specidlis tobbcélu szerszam hasznalataval oldhato ki.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSSO WM4 C Valtozat

Rendelési 1254870000 Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakitas
szam

GTIN (EAN) 4050118047479

Qty. 100 ST
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