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Az On legjobb valasztasi lehetésége AC védelemhez.

A Weidmiiller az tgyfelek visszatérd igényei alapjan
fejlesztette ki az AC generator 6sszekdtédobozok
valtéiranyitokkal képes mikodni.

A verzi6tol fliggbéen a generator 0sszekotédobozok
biztositékokat és tulfesziiltség-védelmet tartalmazhatnak.
Ezek a generator 6sszekdtédobozok kifejezetten a vilag
legnagyobb sztringvaltdiranyito-gyartoi szamara lettek
megtervezve.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekotd doboz, ACfesziiltségl valtozat,
Biztositéktartdval, Tulfesziiltség-védelem I, Cable
gland, Sztring valtéiranyitd

Rendelési szam 8000069107

Tipus PV 40401S2V1C1A1ES
GTIN (EAN) 4064675331414

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 350 mm Mélység (coll) 13.7795 inch
Magassag 1056 mm Magassag (coll) 41.5747 inch
Szélesség 852 mm Szélesség (coll) 33.5432 inch
Nett6 tomeg 38393.34¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -20°C..50°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

IEC / EN névleges adatok

Névleges aram, IN 106 A Fesziiltség tipusa AC

Biztositék 125 A gG Uzemi fesziiltség 400V

A kovetkezdkhoz:

Photovoltaics

Szabvéanyok

IEC61439-2 ed 2.0, EN
61439-2:2011

AC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség

400V AC

Tulfeszlltség-védelem, AC oldal

480 V AC, | tipus, Imax
= bOkA, Fel 2,1 kV,
segédérintkez6 nélkil

Foldelés

Kozvetlenil a VPU-n

AC-bemenetek

Kabel verzio normal AC-bemenetek szdma 4
AC-kimenetek

AC kimeneti kdbel csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas, M12  AC-kimenetek szama 1
Garancia

Id6koz b év

Altalanos adatok

Szabvanyok IEC 61439-2 ed 2.0, EN Védelmi osztaly IP65

61439-2:2011

Installation location

Védett kultéri teriilet (a
tengert6l mért tavolsag >1
km)
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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