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RoHS

Vnm-um

A zsanéros és csavaros rogzitési fedéllel ellatott
Klippon® EBx HS nemesacél hazak kivalé minéségu
termékek, amelyek az olaj- és kémiaipar tekintetében
kiemelkedd teljesitményt nyajtanak. A nemzetkozi
szabvanyok szerinti tanusitvannyal és megfelel6séggel
rendelkezik - igy példaul ATEX és IECEx jévahagyassal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw),
Ures haz, Magassag: 500 mm, Szélesség: 600
mm, Mélység: 200 mm, Témszelence lemezek:
Also6, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L),
Szélcsiszolt, eziist

Rendelési szam 8000071026

Tipus KEBXHS506020S4B1 AK
GTIN (EAN) 4064675385059

Qty. 1 Darab

Helyi gyartmany

csak Kinaban kaphato
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok U K
ROHS Megfelel

Altalanos rendelési adatok

Helyi gyartmany

csak Kinaban kaphatd

Meéretek és tomegek

Mélység 200 mm Mélység (coll) 7.874 inch
Magassag 500 mm Magassag (coll) 19.685 inch
Szélesség 600 mm Szélesség (coll) 23.622 inch
Rogzitési méret - magassag 460 mm Rogzitési méret - szélesség 560 mm
Nett6 tomeg 15678.16 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -565°C..135°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkiil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Haz foldelés

Foldelés, haz, belsd

Rahegesztett M6
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé
felében és a fedélben.

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfelel6ségi nyilatkozat szama (DoC ~ DE PS265X 210819

LVD)

0011SS01

Megfeleléségi nyilatkozat szdma (AoC) DE PS265x 210819
000ISS01

Tanusitvany szdma - tres haz (INMETRO) LMP 21.0601U

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IBExU 21ATEX 1017 X
(ATEX)

Tanusitvany szama - tres haz (ATEX)

IBExU 21ATEX 1016 U

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz LMP 21.0602X
(INMETRO)

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IECEx IBE 21.0012 Tanusitvany szama ures haz (IECEx) IECEx IBE 21.0006U
(IECEX)

Tanusité intézet ATEX, IECEX, INMETRO

Tomszelencék, bal

M63 5 M75 4

M12 234 M50 11

M16 114 M32 27

M25 48 M20 75

M40 14

A létrehozas datuma 13.11.2025 02:44:12 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



KEBXHS506020S4B1 AK

Miszaki adatok

Tomszelencék, fels6/also

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M20 74 M12 217
M63 6 M40 18
M32 22 M25 45
M50 7 M75 5
M16 1156

Tomszelencék, jobb

M25 48 M63 5
M75 4 M16 114
M40 14 M50 11
M32 27 M20 75
M12 234

fiigglleges osszeallitas

WDU 10 /ZDU 10 6x40 WDU 16 / ZDU 16 6x33
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /IDU 2,5 6x80 WDU 35 / ZDU 35 6x25
WDU 4 / ZDU 4 6x67 WDU 6 / ZDU 6 6x50
vizszintes 6sszeallitas

WDU 10 /ZDU 10 6x49 WDU 16 / ZDU 16 6x41
WDU 2,56 /ZDU 2,5 /IDU 2,5 6x98 WDU 35 / ZDU 35 6x30
WDU 4 /ZDU 4 6x82 WDU 6 / ZDU 6 6x61
Altalanos informacié

Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm
Anyagvastagsag 1.5 mm Uzemi hémérséklet, max. 135 °C
Uzemi hémérséklet, min. -65 °C Fedél kiegészité M6 hatlapfeju

hornyos csavarok

SW10+forgdpantok
Szabvanyok EN 60079-0, IEC 60079-0, Felileti minéség Szalcsiszolt
EN 60079-7, IEC 60079-7,
EN 60079-11, IEC
60079-11, EN 60079-31,
IEC 60079-31
Utésallosag 7 J ATEX verzi6, 10J AF mérete 10 mm
standard valtozat
Védelmi osztaly IP66 Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)
Tomités anyaga Szilikon (fedél + aljzat) Fedélcsavarok nyomatéka 2.5 Nm

Integralt rogzitést

4, 6 vagy 9 db M6
técsavar belsé (anya)
menet

Haz kiegészit6é

4 vagy 6, M6 zsakvég a
hatoldalon; opcionalis
kiegészité rogzitélab

Flange plate mounting

M6 hatlapfeji csavarok 10

Protection class (UL)

Type 1, Type 4, Type 4X

SW
Fedélcsavarok szama 3 Tomszelence lemezek Alsoé
Szerel6nyilas: szélesség 543.6 mm Fedél nyilasszoge 125.00°
Aljzatperem Igen Max. teherbiras 31 kg
Fedél Igen Szerel6nyilds: magassag 449.6 mm
PE-csavarok poziciéja Haz, C oldal Felhasznalasi teriiletek Vegyipar,

Robbanasveszélyes
z6na, Olaj- és
gazipar, Szarazfoldi,
Folyamatiranyitas,
Epitési rendszerek és
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technoldgia, Gépgyartas,
Csomagoléipar

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M 10 earth bolt on request

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002503 ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9,1 27-18-05-02 ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02 ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Rogzitolemezek

Altalanos rendelési adatok

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hosszirdnyu és keresztiranyu, kozvetleniil

a rogzit6lemez felé torténd felszerelésére.

Tipus KEB MOPL 5060 MSZN Valtozat
Rendelési 8000074177 Klippon EB (Essential Box), Rogzit6lemez, Magassag: 440 mm,
szam Szélesség: 540 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél,
GTIN (EAN) 4064675425229 galvanizalt, eziist
Qty. 18T
Tipus KEB MOPL 5060 S2N H Valtozat
Rendelési 8000074323 Klippon EB (Essential Box), Rogzitélemez, Magassag: 440
szam mm, Szélesség: 540 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425328 Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, eziist
Qty. 18T
Dokumentumtartok
Dokumentumtarték a dokumentumok megfeleld
tarolasahoz a hazon beliil.
< “
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Altalanos rendelési adatok

2 <

Tipus DOHA KEB A4 S4B R Viltozat

Rendelési 8000075809 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 175 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425656

Qty. 1ST

Tipus DOHA KEB A5 S4B R Valtozat

Rendelési 8000075808 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 125 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425649

Qty. 18T

Tipus DOHA KEB A6 S4B R Valtozat

Rendelési 8000075807 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 95 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425359

Qty. 18T
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Tartozékok
Rogzitolabak
/;;‘ A kiegészitésként elérheté rogzitélab mellett a hazak
., A kivilrél is beszerelhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus KEB MOFT SMALL S4 SET Valtozat

Rendelési 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Rogzitélab, Magassag: 38 mm, Szélesség:
szam 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Alapanyag: Acél, kezeletlen, eziist

GTIN (EAN) 4064675275695

Qty. 18T

Tavtarto

Harom hosszusagban elérheté rozsdamentes acél
tavtartok, amelyekkel névelhet6 a szerel6sinek vagy a DIN
sinek és a haz hatso fala kozott.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SP M6 15 MSZN Valtozat

Rendelési 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190857851

Qty. 2 ST

Tipus SP M6 20 MSZN Valtozat

Rendelési 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190850234

Qty. 2 ST

Tipus SP M6 30 MSZN Valtozat

Rendelési 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190850241

Qty. 2 ST
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Tartozékok
Tipuscimketarté
Kilonféle kialakitasu tartok allnak rendelkezésre
a cimkékhez - valamint sziikség szerint a tovabbi
\ névtablakhoz - a kbvetelményeknek megfelel6
/,ﬂ, lathatésagért.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TPSDHA KEB 100X25 S4B R  Valtozat

Rendelési 8000075818 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 25
szam mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425632 Nemesacél 1.4404 (316 L), Szalcsiszolt, eziist

Qty. 18T

Tipus TPSDHA KEB 130X50 S4B R  Valtozat

Rendelési 8000075816 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 50
szam mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425366 Nemesacél 1.4404 (316 L), Szalcsiszolt, ezust

Qty. 18T

Rogzitélemezek

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkdl, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hossziranyu és keresztiranyu, kozvetlendl
a rogzitélemez felé t6rténé felszerelésére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus GFSC M5X10 TX20 SET Viltozat

Rendelési 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Rogzitécsavar, Magassag: 13.3 mm,
szam Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott,
GTIN (EAN) 4050118063820 galvanizalt 6nbevonat, passzivalt, eziist

Qty. 1ST
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Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonositd- vagy tipuscimke kozvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerll szivargas a szekrényre vagy a cimke nem séril meg.
A univerzalis rogzitékészletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznalja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus LKSC M6X8 A2 TX30 Valtozat

Rendelési 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitékészlet, Magassag: 11.3 mm,
szam Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Alapanyag: Nemesacél,
GTIN (EAN) 4050118753196 rozsdamentes, kezeletlen, eziist

Qty. 500 ST

Lapos csavarhuzo

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelésl csavarhuzé készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségl
krom-vanadium-molibdén acélboél késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 1.2X6.5X150 Viltozat

Rendelési 2749640000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 1.2 mm

GTIN (EAN) 4050118896381

Qty. 1ST
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