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A kép illusztracio

A kép illusztracio

Integralhato, bévithetd és testre szabhato6: Az idealis
bdévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
héazcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Sorkapocssinek

A tartésinek két méretben kaphaték a DIN-sinek
alkatrészeinek hazban valé rogzitéséhez (pl. elektronika,
csatlakozok).

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Sin, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 251 mm,
foglalat nélkil, Acél, galvanizalt 6nbevonat,
passzivalt

Rendelési szdm 8000073112

Tipus TS35X15 ST KTB3030 VER

GTIN (EAN) 4064675340645

Qty. 20 Darab

A létrehozas datuma 15.01.2026 08:58:03 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000073112
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 15 mm Meélység (coll) 0.5906 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 251 mm Szélesség (coll) 9.8819 inch
Nett6 tomeg 17147 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag 1.5 mm Feliileti minéség

galvanizalt 6nbevonat,
passzivalt

Alapanyag Acél

Altalanos informacié

Anyagvastagsag 1.5 mm Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités

Szabvanyok DIN EN 60715 Felileti min6ség galvanizalt 6nbevonat,
passzivalt

Alapanyag Acél Integralt rogzitést Csavaros

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Rogzitolemezek

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hosszirdnyu és keresztiranyu, kozvetleniil
a rogzitélemez felé torténé felszerelésére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus GFSC M5X10 TX20 SET Valtozat

Rendelési 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Rogzitécsavar, Magassag: 13.3 mm,
szam Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott,
GTIN (EAN) 4050118063820 galvanizalt dnbevonat, passzivalt, eziist

Qty. 18T
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