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A kép illusztracio

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hossziranyu és keresztiranyu, kozvetlendl
a rogzitélemez felé torténd felszerelésére.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon EB (Essential Box), Rogzitélemez,
Magassag: 440 mm, Szélesség: 340 mm,
Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301
(304), kezeletlen, eziist

Rendelési szdm 8000074321

Tipus KEB MOPL 5040 S2N H
GTIN (EAN) 4064675425304

Qty. 1 Darab

OMPLIANT
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 1.5 mm Meélység (coll) 0.0591 inch
Magassag 440 mm Magassag (coll) 17.3228 inch
Szélesség 340 mm Szélesség (coll) 13.3858 inch
Nett6 tomeg 1750 ¢
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC
Altalanos informacié
Anyagvastagsag 1.5 mm Feliileti minéség kezeletlen
Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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