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OMNIMATE® 4.0 - a fejl6dés kovetkez6 lépcsofoka

Az OMNIMATE® 4.0 az egykabeles technoldgia (One

Cable Technology, OCT) trendjét koveti. A modularis

koncepcio lehetévé teszi az adatokat, jeleket és energiat

eredményeként szamos alkalmazasnal csokkentheti a

kabelezésre forditott er6feszitéseit, leegyszertsitheti

a karbantartast, és felgyorsithatja az automatizalasi

folyamatokat. A egyediilallé SNAP IN csatlakozas adja

a technoldégia gerincét, és felgyorsitja a vezetékezés

folyamatat. A valaha késziilt leggyorsabb csatlakozas

* Gyors, biztonsagos és szerszdm nélkili vezetékezés az
egyediilallo SNAP IN csatlakozasnak kdszonhet6en

* Készen all a robothoz ,Wire ready” szallitason keresztiil
nyitott bekotési ponttal

* Optikai és akusztikai visszajelzés is megfelel6
vezetékbekotés esetén.

Sajat konfiguracio Iétrehozasa

* Rugalmas konfiguralas és rendelés a Weidmiuiller
Configurator (WMC) segitségével

* Csomagok feladasa harom napon bellil még egyedileg
konfiguralt termékek esetén is

* Automatikus arajanlat-készités konfiguralt termékekre

Moduléaris hibrid csatlakozék egyszer( konfiguralasa

¢ Rugalmasan kombinalhato felépités aram, jel- és
adatatvitelhez

* Jovébiztos, egyparas Ethernet technoldgia

Altalanos rendelési adatok

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, Raszter mm-ben (P):
7.50 mm, Pélusszam: 7, 90°, Tube

Véltozat

Rendelési szdam 8000078312

Tipus MHS 7S/07HT3BT

GTIN (EAN) 4064675622666

Qty. 10 Darab

Termékadatok IEC: 1000V /304 A
UL: 300V /185 A

Csomagolas Tube
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 14 mm Mélység (coll) 0.5512 inch
Magassag 15.1 mm Magassag (coll) 0.5945 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 11.9 mm Szélesség 51.4 mm
Szélesség (coll) 2.0236 inch Nett6 tomeg 7249
Homeérsékletek

Ambient temperature -50°C...125°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad OMNIMATE 4.0 Csatlakozas tipusa Aramkéri lap csatlakozas
Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Raszter mm-ben (P) 7.50 mm
csatlakozassal
Raszter inch-ben (P) 0.295" Kimené konyok 90°
P6lusszam 7 Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Forrasztétiiske méretei 1,0x 1,0 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.4 mm Forrasztészem lyukatmeéré tirés (D) +0,1T mm
Forraszbetét kiilsé atmérdje 2.3 mm Sablon nyilas 4tmérdé 2.1 mm
L1, mm 45.00 mm L1, inch 1.772"
Sorok szama 1 Erintkezésorok szama 1
Védelmi osztaly IP20 Dugaszolasi ciklusok 225
Dugaszolasi eré/polus, max. 9N Huzoéeré / poélus, max. 8N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 9T Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL) 1
(CTI1)
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Erintkezd alapanyaga CuMg
Erintkez6 anyaga Cu-tvozet Erintkezd feliilet 6nozott
Onozas tipusa matt Tarolasi hémérséklet, min. -25°C
Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 125 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 30.4 A

oc)
Névleges dram, maximalis pdlusszam  26.9 A Névleges aram, min. pélusszam 27 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis pdlusszam  23.9 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 500 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a ll/3 tulfesziiltség 400 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziltség a ll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 6 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 6 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (F felhasznalasi 760V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 18.5 A

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 18.5 A

UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A Névleges aram (F felhasznalasi csoport / 18.5 A
UL 1059) UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1Tmm
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Hole pattern
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