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Hazmegoldasokat kinalunk jarmdveken valé hasznalathoz.
A DC motordsszekoté dobozaink, haromfazisi és

AC meghajtéink tokéletes mikodést garantalnak

még magas dramerdsség és magas feszliltség

esetén is. A helytakarékos kialakitas lehetdvé teszi a
telepités helyének rugalmas hasznalatat, a terhelési
tolerancianak koszonhetéen pedig a flités alacsony, ami
fokozott tartdssagot eredményez. Emellett az atjarés
csatlakozédobozaink biztositjak a tapfesziiltség elosztasat
a kocsikészletekben, massziv és biztonsagos védelmet
biztosit a vasuti kocsik aramellatadsa szamara.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw),
Hazak, Magassag: 260 mm, Szélesség: 260
mm, Mélység: 1560 mm, Tomszelence lemezek:
Also, fels6, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304),
kezeletlen, eziist

Rendelési szam 8000080478

Tipus KTB FS 262615 S2N2 TRAINBOX SMALL
GTIN (EAN) 4064675593195

Qty. 1 Darab
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KTB FS 262615 S2N2 TRAINBOX SMALL

Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 150 mm Mélység (coll) 5.9055 inch
Magassag 260 mm Magasség (coll) 10.2362 inch
Szélesség 260 mm Szélesség (coll) 10.2362 inch
Nett6 tomeg 6800 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -60°C...135 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

fiigglleges osszeallitas

Biztositéktartod elérhet6 Igen

vizszintes osszeallitas

Biztositéktarté elérhetd Igen

Altalanos informacié

Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm

Haz anyagvastagsaga 1.5 mm Uzemi hémérséklet, max. 135°C
Uzemi hémérséklet, min. -60 °C UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Fedél kiegészité

M6 hatlapa hornyos
csavarok, SW10

Szabvanyok

EN 61373 1b, EN 45545
HL3, EN 15085 CL2

Feliileti min6ség kezeletlen Utésallosag 10 J standard véltozat
Védelmi osztaly IP66, IP67 Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)
Tomités anyaga Szilikon Protection class (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Toémszelence lemezek Also, fels6 Aljzatperem Igen

Anyagadatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Felileti min6ség kezeletlen

Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)

Altalanos adatok

Szin ezist Védelmi osztaly IP66, IP67

Szinskala (hasonlo) RAL 7001

Haz

Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304) Furatok, A oldal none

Furatok, B oldal none

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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