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A miiszeratalakitok vezetékezésére szolgalo, elére
osszeszerelt készletiinkkel id6t és tarolasi koltségeket
takarithat meg. Kulonféle alkalmazasi beallitdsokat
kinalunk, amelyek magukban foglaljak az 6sszes
szlikséges tartozékot, valamint a cimkézést egyetlen,
teljes kort csomagban.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré-bontd sorkapocs, PUSH IN, bézs, 6 mm2, 30
A, Csatlakozasok szdma: 40, Szintek szdma: 1

Rendelési szdm 8000080745

Tipus MSTTAB20190RANGE_ATTB

GTIN (EAN) 4064675417330

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Kifutott

Utolsé rendelési datum  2025-05-06T00:00:00+02:00

Alternativ termék TAB2023MITTELDEUTSCHLAND

A létrehozas datuma 01.05.2026 06:35:56 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000080745
https://eshop.weidmueller.com/p/8000148204

MSTTAB20190RANGE_ATTB

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 79 mm Meélység (coll) 3.1102 inch
Magassag 100 mm Magassag (coll) 3.937 inch
Szélesség 203 mm Szélesség (coll) 7.9921 inch
Nett6 tomeg 1939¢
Homeérsékletek
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin bézs
A mUkodési elemek szine Egyéb UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Nem Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 40 Tartdsin TS 35
N funkcid Nem PE m(ikodés Igen
PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Felpattinthato Igen Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa TS 356
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges aram 30A
Szabvanyok IEC 60947-7-1 (-7-2) Tulfesziltség kategoria 1]
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Csatlakozasi irany felsé Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szama 40 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlanyag

finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.
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gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Szabvanyok IEC 60947-7-1 (-7-2) Tartosin TS 35
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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