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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek
Rendelési szam 8000086576

Tipus PV SUN COVER 30/19/18
GTIN (EAN) 4064675845164

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 291 mm Meélység (coll) 11.4567 inch
Magassag 351 mm Magassag (coll) 13.8189 inch
Szélesség 269 mm Szélesség (coll) 10.5905 inch
Nett6 tomeg 30609

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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DC generator 6sszekoté dobozok biztositék nélkiil

Altalanos rendelési adatok

Valtoiranyitdkhoz valé, 1-12 MPP nyomkovetével ellatott
PV Next generator 6sszekoté dobozok szolgélnak a
napelemes rendszer egyenaramu oldaldnak védelmére.

A generator 6sszekot6 dobozok védik a valtéiranyitot

a tulfesziiltségek ellen, és igy megfelelnek az CLC/

TS 51643-32 eurdpai irdnyelvnek. Emellett ezek a
termékek lehet6vé teszik a rendszer forditott aramok elleni
védelmét, valamint sztringek 6sszevonasat a kabelek
megtakaritasa érdekében a szerelés alatt.

Tipus PVN DC 21 10 1TMPP SPD1R... Valtozat

Rendelési 2791930000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
szam 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/11, Cable
GTIN (EAN) 4064675072973 gland

Qty. 18T

Tipus PVN DC 21 10 TMPP SPD1R... Valtozat

Rendelési 2791920000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/1l, WM4C
GTIN (EAN) 4064675072966

Qty. 1ST

Tipus PVN DC 21 10 TMPP SPD1R... Valtozat

Rendelési 2866300000 Fotovoltaikus egységek, Osszekdté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/1l, MC4-Evo
GTIN (EAN) 4064675603986 2

Qty. 18T

Tipus PVN DC 21 10 1TMPP SPD2R... Valtozat

Rendelési 2791950000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
szam 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziltség-védelem I, Cable
GTIN (EAN) 4064675072997 gland

Qty. 18T

Tipus PVN DC 21 10 1TMPP SPD2R... Valtozat

Rendelési 2791940000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem Il, WM4C
GTIN (EAN) 4064675072980

Qty. 18T

Tipus PVN DC 21 10 1TMPP SPD2R... Valtozat

Rendelési 2866310000 Fotovoltaikus egységek, Osszekdté doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem Il, MC4-Evo 2
GTIN (EAN) 4064675603993

Qty. 18T

Tipus PVN1M1I3SOFXV100TXPX10 Valtozat

Rendelési 2683140000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3

szam bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfesziltség-védelem I/11,

GTIN (EAN) 4050118699920 Levalasztd kapcsolo, Cable gland

Qty. 18T

Tipus PVN1TM1I3SOFXV101TXPX10 Valtozat

Rendelési 2683200000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1 MPP, 3 bemenet / 3
szam kimenet MPP-nként, Tulfeszlltség-védelem /11, Levalaszté kapcsolo,
GTIN (EAN) 4050118700190 WM4C, 1000 V

Qty. 1ST
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Tipus PVN1M1I13SOFXV200TXPX10

Rendelési 2683340000
szdm

GTIN (EAN) 4050118700114
Qty. 18T

Valtozat
Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem I, Levalaszto

kapcsolo, Cable gland

Tipus PVN1M1I3SOFXV201TXPX10

Rendelési 2683400000
szam

GTIN (EAN) 4050118700121
Qty. 1ST

Véltozat

Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem lI, Levalaszto
kapcsolo, WM4C

Tipus PVN1M1I3SXFXV100TXPX10

Rendelési 2683110000

szam

Valtozat
Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfeszultség-védelem /11, Cable

GTIN (EAN) 4050118699722 gland
Qty. 18T
Tipus PVNTM1I3SXFXV101TXPX10 Valtozat

Rendelési 2683170000
szdm

GTIN (EAN) 4050118700077
Qty. 1ST

Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/1l, WM4C

Tipus PVN1M1I3SXFXV200TXPX 10

Rendelési 2683310000

szam

Véltozat
Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3

bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem I, Cable

GTIN (EAN) 4050118700039 gland
Qty. 18T
Tipus PVN1M1I3SXFXV201TXPX10 Valtozat

Rendelési 2683370000
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118700022
Qty. 18T

Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Tulfeszlltség-védelem Il, WM4C

Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD1R...

Rendelési 2866320000

szam

Valtozat
Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem I/11, Cable

GTIN (EAN) 4064675604006 gland
Qty. 18T
Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD1R... Valtozat

Rendelési 2866360000

szam

Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2
bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/1l, MC4-Evo

GTIN (EAN) 4064675604044 2
Qty. 18T
Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD1R... Valtozat

Rendelési 2866340000
szdm

GTIN (EAN) 4064675604020
Qty. 18T

Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2
bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziltség-védelem 1/1l, WM4C

Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD2R...

Rendelési 2866330000
szam

GTIN (EAN) 4064675604013
Qty. 1ST

Véltozat
Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem I, Cable

gland
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Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD2R... Valtozat

Rendelési 2866370000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem Il, MC4-Evo 2
GTIN (EAN) 4064675604051

Qty. 18T

Tipus PVN DC 21 10 2MPP SPD2R... Valtozat

Rendelési 2866350000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2
szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem Il, WM4C
GTIN (EAN) 4064675604037

Qty. 1ST

Tipus PVN1M2I4SXFXV100TXPX10 Valtozat

Rendelési 2737590000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 2 MPP, 2

szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/11, Cable
GTIN (EAN) 4032248395569 gland

Qty. 18T

Tipus PVN1M2I4SXFXV101TXPX10 Valtozat

Rendelési 2737580000 Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz, 1000 V, 2 MPP, 2

szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem 1/1l, WM4C
GTIN (EAN) 4050118824865

Qty. 1ST

Tipus PVN1M2I4SXFXV200TXPX10 Valtozat

Rendelési 2791870000 Fotovoltaikus egységek, Osszekoté doboz, 1000 V, 2 MPP, 2

szam bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-védelem I, Cable
GTIN (EAN) 4064675072911 gland

Qty. 18T

Tipus PVN1M2I4SXFXV201TXPX10 Valtozat

Rendelési 2791860000 Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz, 1000 V, 2 MPP, 2

sz&dm bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfeszlltség-védelem Il, WM4C
GTIN (EAN) 4064675072904

Qty. 18T
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