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Az Uj Klippon® Ebi hazsorozatot kifejezetten ipari
kornyezethez tervezték. Megbizhatéan teljesiti a nagy
kihivast jelenté kornyezetek altal tAmasztott elvarasokat,
és vonzo teljesitmény jellemzi. A koltséghatékony
rozsdamentes acél hazak rendkiviil gazdasagos
kalkulacioét tesznek lehet6vé, és a meghatarozott

koltségkerettel rendelkezé projektek szamara is megfeleld.

Az ipari alkalmazasokhoz késziilt Klippon® EBi mellett
rendelkezésre all még a Klippon® EBx a veszélyes
teriiletre. Az cULus tanusitvannyal rendelkez6 hazak
kérésre elérhetéek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon EBi HS (Essential Box ipari - pantos
csavarok), Hazak, Magassag: 400 mm, Szélesség:
400 mm, Mélység: 200 mm, Téomszelence
lemezek: Alsé, Alapanyag: Nemesacél 1.4301
(304), kezeletlen, eziist

Rendelési szam 8000090354

Tipus KEBIHS404020S2N1 AL
GTIN (EAN) 4064675855675

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 12.11.2025 06:27:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000090354

KEBIHS404020S2N1 AL

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 200 mm Mélység (coll) 7.874 inch
Magassag 400 mm Magassag (coll) 15.748 inch
Szélesség 400 mm Szélesség (coll) 15.748 inch
Nett6 tomeg 9515.05 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...85 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfelel6ségi nyilatkozat szama (DoC  DE PS2650 220428

LVD) 0011SS01

Tomszelencék, bal

M63 3 M12 96
M50 4 M16 65
M32 21 M25 24
M20 40 M40 10
Tomszelencék, fels6/also

M20 30 M12 80
M63 M40 10
M32 12 M25 24
M50 M16 48
Tomszelencék, jobb

M25 24 M63 3
M16 65 M40 10
M50 4 M32 21
M20 40 M12 96
fiiggoleges O6sszeallitas

WDU 10/ zDU 10 2x30 WDU 16 / ZDU 16 2x24
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 3xb9 WDU 35 / ZDU 35 1x18
WDU 4 / ZDU 4 3x49 WDU 6 / ZDU 6 2x37
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WDU 10 / ZDU 10 2x30 WDU 16 / ZDU 16 2x24
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x59 WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 3x49 WDU 6 / ZDU 6 2x37
Altalanos informacié
Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm
Héaz anyagvastagsaga 1.5 mm Szilikon Nem
Uzemi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Fedél kiegészit6 M5 hatszoglet(i nemesacél  Feliileti minéség kezeletlen
csavar horonnyal és 10mm
kulcstavolsaggal + zsanér
Utésallésag 10 J standard valtozat Védelmi osztaly IP66
Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304) Tomités anyaga Kloroprén

Haz kiegészit6é

Felszerelés a haz hatfalan
keresztil

Megjegyzés: védettségi osztaly

Az IP védelem csak akkor
biztositott, ha felszerelik a
falra a mellékelt tomités
alatétekkel.

Tomszelence lemezek Also Aljzatperem Igen
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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KEBIHS4D402052N0 AL Ansicht ohne Deckel, Dichtung und Schrauben
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Rogzitolemezek

Altalanos rendelési adatok

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hosszirdnyu és keresztiranyu, kozvetleniil

a rogzit6lemez felé torténd felszerelésére.

Tipus KEB MOPL 4040 MSZN Valtozat
Rendelési 8000074173 Klippon EB (Essential Box), Rogzit6lemez, Magassag: 340 mm,
szam Szélesség: 340 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél,
GTIN (EAN) 4064675425182 galvanizalt, eziist
Qty. 18T
Tipus KEB MOPL 4040 S2N H Valtozat
Rendelési 8000074319 Klippon EB (Essential Box), Rogzitélemez, Magassag: 340
szam mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425281 Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, eziist
Qty. 18T
Dokumentumtartok
Dokumentumtarték a dokumentumok megfeleld
tarolasahoz a hazon beliil.
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Altalanos rendelési adatok
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Tipus DOHA KEB A4 S4B R Viltozat

Rendelési 8000075809 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 175 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425656

Qty. 1ST

Tipus DOHA KEB A5 S4B R Valtozat

Rendelési 8000075808 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 125 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425649

Qty. 18T

Tipus DOHA KEB A6 S4B R Valtozat

Rendelési 8000075807 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 95 mm,
szam Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, eziist
GTIN (EAN) 4064675425359

Qty. 18T
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Rogzitolabak
/;;‘ A kiegészitésként elérheté rogzitélab mellett a hazak
., A kivilrél is beszerelhetdk.
oA WS
T &
P *
s & )

Altalanos rendelési adatok

Tipus KEB MOFT SMALL S4 SET Valtozat

Rendelési 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Rogzitélab, Magassag: 38 mm, Szélesség:
szam 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Alapanyag: Acél, kezeletlen, eziist

GTIN (EAN) 4064675275695

Qty. 18T

Tavtarto

Harom hosszusagban elérheté rozsdamentes acél
tavtartok, amelyekkel névelhet6 a szerel6sinek vagy a DIN
sinek és a haz hatso fala kozott.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SP M6 15 MSZN Valtozat

Rendelési 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190857851

Qty. 2 ST

Tipus SP M6 20 MSZN Valtozat

Rendelési 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190850234

Qty. 2 ST

Tipus SP M6 30 MSZN Valtozat

Rendelési 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Tavtartd, Magassag: 11.2 mm, Szélesség:
szam 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, eziist

GTIN (EAN) 4008190850241

Qty. 2 ST
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Tipuscimketarté
Kilonféle kialakitasu tartok allnak rendelkezésre
a cimkékhez - valamint sziikség szerint a tovabbi
\ névtablakhoz - a kbvetelményeknek megfelel6
/,ﬂ, lathatésagért.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TPSDHA KEB 100X25 S4B R  Valtozat

Rendelési 8000075818 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 25
szam mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425632 Nemesacél 1.4404 (316 L), Szalcsiszolt, eziist

Qty. 18T

Tipus TPSDHA KEB 130X50 S4B R  Valtozat

Rendelési 8000075816 Klippon EB (Essential Box), Hazak, Szegecselt, Magassag: 50
szam mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675425366 Nemesacél 1.4404 (316 L), Szalcsiszolt, ezust

Qty. 18T

Rogzitélemezek

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkdl, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hossziranyu és keresztiranyu, kozvetlendl
a rogzitélemez felé t6rténé felszerelésére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus GFSC M5X10 TX20 SET Viltozat

Rendelési 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Rogzitécsavar, Magassag: 13.3 mm,
szam Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott,
GTIN (EAN) 4050118063820 galvanizalt 6nbevonat, passzivalt, eziist

Qty. 1ST
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Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonositd- vagy tipuscimke kozvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerll szivargas a szekrényre vagy a cimke nem séril meg.
A univerzalis rogzitékészletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznalja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus LKSC M6X8 A2 TX30 Valtozat

Rendelési 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitékészlet, Magassag: 11.3 mm,
szam Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Alapanyag: Nemesacél,
GTIN (EAN) 4050118753196 rozsdamentes, kezeletlen, eziist

Qty. 500 ST

Lapos csavarhuzo

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelésl csavarhuzé készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségl
krom-vanadium-molibdén acélboél késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 1.2X6.5X150 Viltozat

Rendelési 2749640000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 1.2 mm

GTIN (EAN) 4050118896381

Qty. 1ST
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