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Jellemzdk és elényok:

¢ Ethernet-APL-nek megfelel6

* Tér- és sulytakarékos kialakitas

* Koltséghatékony alternativa az RJ45 és az M 12 helyett

* PUSH IN, SNAP IN, htzékengyeles vagy huzérugos
csatlakozassal elérhet6

e THT és THR forrasztasi eljardsokhoz hasznalhaté

¢ 10 Mbit/s kommunikacié a hosszu tartomanyokhoz
(1000 m), az IEEE 802.3cg-2019 szerint

¢ PoDL tavoli tapellatas az IEEE 802.3bu szerint

¢ Az Ethernet-APL minden lloT eszk6zhoz megfeleld, és
kifejezetten a feldolgozdipar szamara késziilt

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pélusszam: 3, 180°,
Doboz

Rendelési szam 8000094097

Tipus MPS APL5/03SF2TNBBDD

GTIN (EAN) 4064675859758

Qty. 114 Darab

Termékadatok IEC: 400V /26.8A/0.5-4 mm?2
UL: 300V / 185 A/ AWG 20- AWG 12

Csomagolas Doboz
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Technical data

Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 34 mm Mélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 17.5 mm Magassag (coll) 0.689 inch
Szélesség 15.8 mm Szélesség (coll) 0.622 inch
Nett6 tomeg 7.02g
Hémérsékletek
Ambient temperature -50°C...125°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC
Electrical properties
Térfogati ellenéllas <6 mQ
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag PBT GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezd feliilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -25°C
Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 351.00 mm
VPE szélesség 136.00 mm VPE magasséag 42.00 mm
Rendszerspecifikacidok
Polusszam 3 Raszter inch-ben (P) 0.197"
Oldalsé kivezetés, jellemzék oldaliranyban zarédé/ Dugaszolasi eré/polus, max. 85N
kozépsd peremes aljzat,
Oldalt zart
Atviteli sebesség 10/100 MBit/s Huazoéeré / polus, max. 85N
Csatlakozas tipusa Terepi csatlakozas Termékcsalad OMNIMATE 4.0
Raszter mm-ben (P) 5.00 mm Védelmi osztaly IP20
Dugaszolasi ciklusok 25 Kimend konyok 180°

Teljesitménykategoria

10/100 MBit/s
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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180° / Fiiggoleges

OMNIMATE® 4.0 - a fejlédés kovetkez6 1épcséfoka

Az OMNIMATE® 4.0 az egykabeles technoldgia (One

Cable Technology, OCT) trendjét koveti. A modularis

koncepcio lehetévé teszi az adatokat, jeleket és energiat

eredményeként szamos alkalmazasnal csokkentheti a

kabelezésre forditott eréfeszitéseit, leegyszer(sitheti

a karbantartast, és felgyorsithatja az automatizalasi

folyamatokat. A egyediilallé SNAP IN csatlakozas adja

a technolégia gerincét, és felgyorsitja a vezetékezés

folyamatat. A valaha késziilt leggyorsabb csatlakozas

* Gyors, biztonsagos és szerszam nélkili vezetékezés az
egyediilallo SNAP IN csatlakozasnak kdszonhetéen

¢ Készen all a robothoz ,Wire ready” szallitason keresztiil
nyitott bekotési ponttal

* Optikai és akusztikai visszajelzés is megfelel6
vezetékbekotés esetén.

Sajat konfiguracié létrehozasa

* Rugalmas konfiguralas és rendelés a Weidmdiiller
Configurator (WMC) segitségével

* Csomagok feladasa harom napon belil még egyedileg
konfiguralt termékek esetén is

* Automatikus arajanlat-készités konfiguralt termékekre

Modularis hibrid csatlakozék egyszer(i konfiguralasa

¢ Rugalmasan kombinalhato felépités aram, jel- és
adatatvitelhez

* Jovébiztos, egyparas Ethernet technoldgia

Altalanos rendelési adatok

Tipus MHS5/03VT3BT Valtozat

Rendelési 8000072430 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, THT/THR-forrasztott
szam csatlakozassal, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4064675422983 Tube

Qty. 33 ST
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270° / Vizszintes

OMNIMATE® 4.0 - a fejlédés kovetkez6 1épcséfoka

Az OMNIMATE® 4.0 az egykabeles technoldgia (One

Cable Technology, OCT) trendjét koveti. A modularis

koncepcio lehetévé teszi az adatokat, jeleket és energiat

eredményeként szamos alkalmazasnal csokkentheti a

kabelezésre forditott eréfeszitéseit, leegyszer(sitheti

a karbantartast, és felgyorsithatja az automatizalasi

folyamatokat. A egyediilallé SNAP IN csatlakozas adja

a technolégia gerincét, és felgyorsitja a vezetékezés

folyamatat. A valaha késziilt leggyorsabb csatlakozas

* Gyors, biztonsagos és szerszam nélkili vezetékezés az
egyediilallo SNAP IN csatlakozasnak kdszonhetéen

* Készen all a robothoz ,Wire ready” szallitdson keresztl
nyitott bekotési ponttal

* Optikai és akusztikai visszajelzés is megfelel6
vezetékbekotés esetén.

Sajat konfiguracié létrehozasa

* Rugalmas konfiguralas és rendelés a Weidmdiiller
Configurator (WMC) segitségével

* Csomagok feladasa harom napon belil még egyedileg
konfiguralt termékek esetén is

* Automatikus arajanlat-készités konfiguralt termékekre

Modularis hibrid csatlakozék egyszer(i konfiguralasa

¢ Rugalmasan kombinalhato felépités aram, jel- és
adatatvitelhez

* Jovébiztos, egyparas Ethernet technoldgia

Altalanos rendelési adatok

Tipus MHS 5/03WT3BT Valtozat

Rendelési 8000072503 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, THT/THR-forrasztott
szam csatlakozassal, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pélusszam: 3, 270°,
GTIN (EAN) 4064675330806 Tube

Qty. 33 ST
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90° / Vizszintes

OMNIMATE® 4.0 - a fejlédés kovetkez6 1épcséfoka

Az OMNIMATE® 4.0 az egykabeles technoldgia (One

Cable Technology, OCT) trendjét koveti. A modularis

koncepcio lehetévé teszi az adatokat, jeleket és energiat

eredményeként szamos alkalmazasnal csokkentheti a

kabelezésre forditott eréfeszitéseit, leegyszer(sitheti

a karbantartast, és felgyorsithatja az automatizalasi

folyamatokat. A egyediilallé SNAP IN csatlakozas adja

a technolégia gerincét, és felgyorsitja a vezetékezés

folyamatat. A valaha késziilt leggyorsabb csatlakozas

* Gyors, biztonsagos és szerszam nélkili vezetékezés az
egyediilallo SNAP IN csatlakozasnak kdszonhetéen

* Készen all a robothoz ,Wire ready” szallitdson keresztl
nyitott bekotési ponttal

* Optikai és akusztikai visszajelzés is megfelel6
vezetékbekotés esetén.

Sajat konfiguracié létrehozasa

* Rugalmas konfiguralas és rendelés a Weidmdiiller
Configurator (WMC) segitségével

* Csomagok feladasa harom napon belil még egyedileg
konfiguralt termékek esetén is

* Automatikus arajanlat-készités konfiguralt termékekre

Modularis hibrid csatlakozék egyszer(i konfiguralasa

¢ Rugalmasan kombinalhato felépités aram, jel- és
adatatvitelhez

* Jovébiztos, egyparas Ethernet technoldgia

Altalanos rendelési adatok

Tipus MHS5/03HT3BT Valtozat

Rendelési 2741420000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, THT/THR-forrasztott
szam csatlakozassal, Raszter mm-ben (P): 5.00 mm, Pélusszam: 3, 90°, Tube
GTIN (EAN) 4064675055396

Qty. 33 ST
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