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Biztonsagos tavoli leallitashoz A fotovoltaikus
tetérendszerekhez sziikség lehet egy levalaszto eszkozre
annal a pontndl, ahol a kdbelek az épiiletbe I1épnek,

ami az éplletben az energiahaloézathoz csatlakozik. Ez
lehet6évé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tlzoltdk anélkiil
végezhessék a munkat, hogy feleslegesen veszélyeztetnék
magukat. A megtaplalas helyreallasakor a PV Next
tlizvédelmi kapcsold automatikusan visszakapcsolja a PV
sztringeket.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz,
Tuzvédelmi kapcsold, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2
bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-
védelem I/Il, Tavoli levalaszté, MC4-Evo 2

Rendelési szam 8000098970

Tipus PVC DC 21 10 2MPP RD SPD1R EVO 11
GTIN (EAN) 4099986665293

Qty. 1 Darab
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Technical data
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 132 mm Mélység (coll) 5.1968 inch
Magassag 236 mm Magassag (coll) 9.2913 inch
Szélesség 300 mm Szélesség (coll) 11.811 inch
Nett6 tomeg 3942¢
Hémérsékletek
Ambient temperature -20°C..50°C Paratartalom 5...95% paralecsapddas
nem megengedett
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
A csomag része
Mellékelt tartozékok Arucikk Rogzitélab
Mennyiség 4
Arucikk Zar6dugo
Mennyiség 2
Garancia
Id6koz 5 év
Tanusitvanyok és szabvanyok
Jovahagyasok EN 61439-2, IEC
61439-2, OVE-Directive R
11-1:2022-05-01
Bemenetek
Maximalis teljesitménypontok (MPP) 2
szama
Funkcionalis foldelés-csatlakoz6 Kabelbevezetés Kabelbevezetések 1
szama
Vezetékcsatlakozd Csatlakozas tipusa HlGzo6rugos csatlakozas
aktuatorral
Flexibilis, max. 25 mm?
HO5(07) V-K
Cs6bemenetek szdma 3
DC-bemenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa Staubli MC4-Evo 2
csatlakozd
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Kompatibilis
kabelkeresztmetszet

TUV 2 Pfg1169/08.07

Vezetékkeresztmetszet, 2.5 mm?2

min.
Huzalkeresztmetszet, 16 mm?2
max.
Kabelbevezetés Kabelbevezetések 4
szama

Biztositék tipusa

Sem biztositébetét sem tartd

Fuses

Nem

DC-bemenetek max. szama

maximalis teljesitménypontonként 2 bemenet, parhuzamosan kotve

String bemenetek szdma/MPP

<2

Tulfesziiltség-védelem segédérintkez6

Kabelbevezetés

Kébelbevezetések
szama

1

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa

Hazorugos csatlakozas
aktuatorral

46228 1. rész, max.

Flexibilis, max. 1.5 mm?
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 1.5 mm?2

Bemenetek szdma 4

Elektromos jellemzék

Névleges DC fesziiltség 1100 V

Névleges rovid idejli &ramallésag Névleges dram 55 A
Aram/maximalis teljesitménypont 44 A

Névleges DC dramer@sség Aram sztringenként, max. 44.00 A

csatlakozasonként

Haz

Szigetel6anyag

Poliészter
UvegszalerGsitésu,
polikarbonat

Felszerelés tipusa

Rogzitsfiilek

Utésallosag

Az IEC 62208 szerint IKOS8,
Az IEC 62262 szerint IK10

Haz kiegészitd

Tart6labakon keresztil

Védettségi osztaly

String csatlakozasi tipusa

MC4-Evo 2
csatlakozédugd

Kimenetek

DC-kimenetek max. szama

maximalis teljesitménypontonként 1 kimenet

DC-kimenet + és -

Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa

Staubli MC4-Evo 2
csatlakozé

Kompatibilis
kabelkeresztmetszet

TOV 2 Pfg1169/08.07

min.

Vezetékkeresztmetszet, 2.5 mm?2

Huzalkeresztmetszet,
max.

16 mm?2

Tavoli levalaszto

Automatikus visszazarédas Igen
fesziiltségesés utan
Muikodtetési ciklusok szama 10000

Vezérl6fesziiltség

100 VAC-250V AC 50/60Hz

Tavoli levalasztd segédérintkezé

Kéabelbevezetés

Kabelbevezetések
szama

1
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Vezetékcsatlakozd Csatlakozas tipusa Screw terminal
connectors
Flexibilis, max. 1.5 mm?
HO5(07) V-K

érvéghuvellyel, DIN 1.5 mm?2
46228 1. rész, max.

Tavoli levalasztd vezérl6 érintkezd

Kabelbevezetés Kabelbevezetések 1
szama
Vezetékcsatlakozé Csatlakozas tipusa Screw terminal
connectors
Flexibilis, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 1.5 mm?2

46228 1. rész, max.

Az aramkor megszakitasanak tipusa

Fesziiltség alatti kioldas

Kikapcsolasi idé
Kapcsol6 aramfelvétele

15s
Kapcsolé tipusa
Aramfelvétel, megjegyzés

Tlzvédelmi kapcsold

A cstcsaram csak rovid idére jelenik meg, amikor
a tlizvédelmi kapcsold kondenzatorait el6z6leg
teljesen kisttotték.

Csucs aramfelvétel 300 mA
Folyamatos aramfelvétel 30 mA
Megszakité ciklusok szama névleges 300

aramon

Levalasztd kapcsold megvalositas

Tavoli levalasztd a készilékhazban

Levalasztd kapcsold kapacitasa

IEC 60947-3, DC-PV1

Tualfesziiltség-védelem, DC oldal

Szabvanyok EN 61643-31 Villam mérési aram limp (10/350 us) 5 kA

U védelmi szintp (+/-, -/PE, +/PE) <3.8kV Készenléti teljesitményfelvétel, PC <0,2 W

| rovidzarlati aramSCPV 11000 A Osszes kistilési aram ltotal (8/20 ps) 50 kA

Kistilési aram In (8/20 pus) 20 kA Requirements class 1./1l. tipus

Osszes kisiilési aram ltotal (10/350us) 10 kA U védelmi szintp (-/PE) <3.8kV

U védelmi szintp (+/-) <3.8kV U védelmi szintp (+/PE) <3.8kV

PV rendszerfesziltség, max. Ucpv 1100V Tulfeszlltség-védelem, DC oldal 1000 V I+l tipus

Maximalis folyamatos DC tGizemi 1100V

fesziiltség UCPV méd +/-, -/PE, +/PE

Altalanos adatok

Szabvanyok EN 61643-31 Védelmi osztaly IP65

Installation location

Védett kultéri terilet (a
tengertdl mért tavolsag >1
km)

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A SCIP-szdm a nett6 tomeg 0,1 %-at meghaladé élomtartalom miatt lett megadva.
Biztonsagos hasznélatra vonatkozé utasitds az ECHA szerint:

A karosanyag jelolése elégséges a termék biztonsadgos hasznalatahoz teljes életciklusa alatt,
beleértve az lizemi élettartamot, a leszerelési és a hulladék/Ujrahasznositasi fazist

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Automatic ON and OFF
switching fireman switch
for the connection to 2
MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote
disconnection of the

DC side by the fire
department.

Max. string voltage Uoc:
1100V Integrated surge
protection with 2 class I+l
combined arresters with
signal contact.

Suitable for protection
against overvoltages

in a photovoltaic

system according to EN
51643-32. MPP1:

2 inputs, connection via
MC4-Evo 2 connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

1 output, connection via
MC4-Evo 2 connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2:

identical to MPP1

DC fireman switch:
Switching off by
undervoltage tripping.
Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the
fireman switch control
line 230 VAC via cable
glands (8-12mm®@) max.
conductor cross-section:
1.5mm?2.

Connection of the signal
contact 24 VDC via cable
glands (8-12mm®@) max.
conductor cross-section:
1.5mm?2.

Protection class: IP65.
All built into a glas

fibre reinforced

polyester housing.
Dimensions HxWxD:
236x200x132mm.
Approval according to low
voltage switchgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011
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PV napvéddék

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV SUNCOVER 30/20/13 Valtozat
Rendelési 8000143249
szam

GTIN (EAN) 4099987111881
Qty. 18T

Fotovoltaikus egységek, Napsugarzas ellen védé burkolat

Vagoszerszamok

g

Altalanos rendelési adatok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kulsé
atméroji vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldsmentesen
vaghatok a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé védébszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Tipus KT 14 Valtozat
Rendelési 1157820000
szdm

GTIN (EAN) 4032248945344
Qty. 18T

Vagoszerszamok, Egykezes vagoszerszam
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Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé
teszik

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok
Tipus MULTI-STRIPAX PV Véltozat
Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszold csatlakozé

szdm
GTIN (EAN) 4032248973262
Qty. 18T

Hornyos csavarhizé-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfejl csavarhuzé Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIK PH3 X 150 Valtozat

Rendelési 2749910000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3 mm, 150 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 3

GTIN (EAN) 4050118897210

Qty. 18T
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Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T

Kiilsé régzitéfiilek

Kulsé csatlakozdszemek, 4 részes készletben

Altalanos rendelési adatok

Tipus MF FPC Valtozat

Rendelési 9536040000 FPC (polycarbonate empty enclosure), Rogzit6lab, Rogzitéfilek,
szam Magassag: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248009442 Alapanyag: Poliamid, Poliamid 66, Vilagossziirke

Qty. 1ST
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UV-allé kabelkoték

UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our
special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for
continuous outdoor use.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CB-UVR 290/4,5 BK Valtozat

Rendelési 2659350000 Kabelkoték, 4.5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N
szam

GTIN (EAN) 4050118682816

Qty. 100 ST

Y-csatlakozé kabelek

Az Y-kabel tobb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
elétti megosztasahoz.

A kébelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHYM-M-XXXX6W+11 Valtozat

Rendelési 2877850000 Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekoté kabel, 1x WM4 C Female, 2x
szam MC4 Male, 6mm2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666417

Qty. 18T

Tipus PVHYM+M-+XXXX6W-11 Valtozat

Rendelési 2877860000 Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekot6 kabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4
szam Female, 6mm?2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666424

Qty. 1ST
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Vészleallité gomb

Altalanos rendelési adatok

Tipus AC SB E 5A 1POL PO 06KV Valtozat

Rendelési 3077660000 Fotovoltaikus egységek, Vészleallitd gomb, 1 pélusu, 600 V AC, 5 A,
szam Teljes haz

GTIN (EAN) 4099987081887

Qty. 18T

Sealing sets

Altalanos rendelési adatok

Tipus BLINDPLUG SET5 7X28MM Valtozat

Rendelési 3077670000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug

szdm

GTIN (EAN) 4099987081894

Qty. 18T

Tipus BLINDPLUG SET50 7X28MM  Valtozat

Rendelési 3077650000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug, Tartozékok, Vakdugé, 50 darab

szam
GTIN (EAN) 4099987081870
Qty. 1ST
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PV jelolékészlet

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV MARKER 1-3 MPP Valtozat

Rendelési 8000149520 Fotovoltaikus egységek, KésziilékjelolSk, Tartozékok, Vezeték és
szam kabeljelolék, Kabelkotdk, Jelols készlet, Figyelmeztet6 cimke,
GTIN (EAN) 4099987229197 Kabeljeldls, Ontapadés

Qty. 18T

Pétlevezetd

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPU PV I+11 0 1000 Valtozat

Rendelési 2530600000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
szam Il, Spare arrester

GTIN (EAN) 4050118540819

Qty. 9 ST

Tipus VPU PV [+l1 OM 1000 Valtozat

Rendelési 2534300000 Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection | / Il, Spare
szam arrester

GTIN (EAN) 4050118545906

Qty. 9 ST
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