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AAD
|
Fotovoltaikus erémuvel 6sszekapcsolas megbizhaté és Altalanos rendelési adatok
biztonsagos ipari kommunikaciés eszkozokkel.
A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikacié terén Véltozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
szerzett széleskor( tapasztalatait 6tvozte a Weidmidiller, Communication module, 230 V AC, Tlfesziiltség-
, ) o, védelem |, Akkumulatoros, Aramfelligyelet,
hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikéaciés dobozok Feliigyeleti komponensek, Fesziiltségfeligyelet,
e portfoliéjat. Ehhez a portfoliéhoz 2 kiilonb6zé Hatérérték-feliigyelet, Kommunikaciés doboz,
. N . RJ45
termékkinalatot fejlesztettiink ki:
. . ! , ; ; Lo Rendelési szdm 8000101284

* A Premium” termékcsalad a legmasszivabb termekink. 5 PV CPCI2 1TXU3DXAXWXR2WW

Folyamatos csatlakozastechnikat kinal a backup GTIN (EAN) 4099986192003

teljesitményrendszerének koszonhetéen. Ezaltal pedig Qty. 1 Darab

egy megoldasban kinal Onnek megbizhatdsagot és
teljesitményt.

* Az (j ,Lite” termékcsalad a ,Premium” verzié
jelcsatlakozasat kinalja a helyszinen, de kompakt
verzidban.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Mélység (coll) 11.811 inch
Magassag 747 mm Magassag (coll) 29.4094 inch
Szélesség 536 mm Szélesség (coll) 21.1023 inch
Nett6 tomeg 25638.54 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -10°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

DC vezetékfeliigyelet

Tapellatas

PRO ECO 72W 24V 3A
akkumulator

Feliigyeleti funkcié

Ipari PC, Ipari Ethernet
menedzselhetd switch
RJ45 portokkal, Ipari
Ethernet router 4G és
RJ45 portokkal

Fesziiltségfelligyelet Igen
DC villamos tulajdonsagok
Névleges fesziiltség 230V Tulfesziltség-védelem, AC oldal PUI 1+1LCF280V/12,5

kA, segédérintkezd nélkiil

Foldelés

Kozvetlenil a VPU-n
(vezetékfelligyelet)

Tulfesziltség-védelem WIA RS485 oldal Nem

DC-bemenetek

Bemenetek szdma 15 Cs6bemenetek szama 2
Haz
Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65

Szabvanyok és elGirasok

Szabvanyok IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020

Garancia

Id6koz 5 év
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9,1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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