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Altalanos rendelési adatok

Valtozat AC-esziiltségli valtozat, Segéd- és hibajelz6
érintkezd, Tulfeszlltség-védelem Il, TN-C-S, TN-S,
IT, N-nel, IT, N nélkal, TT

Rendelési szam 8000104168

Tipus PVC AC 11 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN) 4099986573475

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 132 mm Mélység (coll) 5.1968 inch

Magassag 200 mm Magassag (coll) 7.874 inch

Szélesség 200 mm Szélesség (coll) 7.874 inch

Nett6 tomeg 2907.03 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -40 °C..50°C Paratartalom 0...85 % rel. paratartalom,

paralecsapodas nélkil

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

IEC / EN névleges adatok

P6lusszam 4 Jelz6érintkezé 250V 1A 1CO
Névleges fesziiltség (AC) 230V Kisfesziiltségl halozat TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT,
N nélkal, TT
Védettségi szint, Up | aramnalN (N-PE) < 1.5 kV Fesziiltség tipusa AC
Biztositék Nem Frekvenciatartomany, max. 60 Hz
Frekvenciatartomany, min. 50 Hz Kovetelmény osztadly az EN 61643-11 T2
szerint
Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 300V Kistilési aram Imax (8/20 ps) N-PE 65 kA
Kisulési aram In (8/20 ps) N-PE 40 kA Energia koordinacié (<10 m) II. tipus, . tipus
Kistilési aram In (8/20 ps) vezeték-PE 20 kA Hangjelzés Nem

Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 50 kA

Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) < 1.5 kV

Rovidzarlati terhelhet6ség ISCCR 50 kA Kovetéaram kioltasi képesség, Ifi A koévetéaramot nem kell
figyelembe venni

Beépitett tartalék biztositék Nem
AC-bemenetek
Csupaszolasi hossz, névleges 12 mm Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 6 mm?2
csatlakozas
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?

tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2 Csatlakozas tipusa, AC bemeneti kdbel PUSH IN
tobberes, névleges csatlakozas, min.
AC-bemenetek szama 3
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Csupaszolasi hossz, névleges 12 mm Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 6 mm?2
csatlakozas
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
A csomag része
Mellékelt tartozékok Arucikk Rogzit6lab
Mennyiség 4
Arucikk Zarédugo
Mennyiség 8
Garancia
Id6koz 5 év
Bemenetek

Cs6bemenetek szama

1

Tulfesziiltség-védelem, DC oldal

Requirements class II. tipus

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP65

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000941 ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05 ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05 ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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PV napvéddék

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV SUNCOVER 20/20/13 Valtozat

Rendelési 8000143243 Fotovoltaikus egységek, Napsugarzas ellen védé burkolat
szam

GTIN (EAN) 4099987111829

Qty. 18T
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