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A Multi MPPT sztring valtéiranyitok standard portfolidja
Védje a sztringeket és a valtdiranyitdkat a tulfesziiltség
ellen.

A hosszu kabelek és sztring valtéiranyitd bemenetek
(MPPT-k) védelme alapveté fontossagu a napelemes
létesitmények megfelel6 miikodéséhez, legyen sz6

tetdre szerelt vagy koziizemi méretli projektrél. Ezért a
Weidmiiller kifejlesztett egy kiilonb6z6 szekrényekbdl alld
termékportfoliot, amelynek elemei segitenek megovni a
kabeleket és/vagy a valtoiranyiték DC oldali bemenetét a
potencidlis tulfesziiltségtél. Ezek a megoldasok lehetévé
teszik a szerel6k és a fejleszt6k szamara, hogy kihasznaljak
a Weidmiiller napenergia PV terén elért tapasztalatat és

a mindségi szabvanyokkal szembeni elkotelezettségét.
Multi-MMPT

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekotd doboz, 1500 V, Talfesziiltség-védelem
Il, WMAC, fali rogzités, Fekvé helyzet, Sztring

valtéiranyité, 12 MIPP

Rendelési szam 8000109860

Tipus PV 124SXFXCXXVOO 1TXPX15LWW
GTIN (EAN) 4099986666344

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Mélység (coll) 11.811 inch
Magassag 536 mm Magassag (coll) 21.1023 inch
Szélesség 747 mm Szélesség (coll) 29.4094 inch
Nett6 tomeg 25000 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -20°C..45°C Uzemi hémérséklet -20°C to +45°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

DC kimenetek

DC kimeneti kabel csatlakozas WMA4C csatlakozd Csatlakozas tipusa, DC kimeneti kabel ~WMA4C csatlakozd
DC-kimenetek szama 24

DC vezetékfeliigyelet

Feliigyeleti funkcid Nem felligyelt

DC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 1500V

Foldelés Kozvetlenil a VPU-n

Tulfeszlltség-védelem, DC oldal 1500 V II. tipus tavjelzé

érintkez6vel

DC-bemenetek

DC-bemenetek szama 24

Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kdbel WMA4C csatlakozé
Csatlakozo DC bemeneti kabel (-) WMA4C csatlakozd
Maximalis teljesitménypontok (MPP) 12

szama

Funkcionalis foldelés-csatlakozd Kabelbevezetés

Kabelbevezetések 1
szdma

Kabelatmérd, min. 6 mm
Kabelatmérs, max. 12 mm

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Bemenetek szama 24

Cs6bemenetek szama 1

Csatlakozé DC bemeneti kabel (+) WMA4C csatlakozé

Biztositék tipusa Sem biztositobetét sem tartd

Biztositék tipusa Sem biztositébetét sem tartd
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Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65
Szabvanyok és elGirasok
Szabvéanyok IEC 61439-2 ed 3.0, EN

61439-2:2020
Garancia
Id6koz 5 év
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 SO FX CXX VX OXTXPX 15 P F ES

5 1411/ V2 > SPD Class |
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