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Valtoiranyitdkhoz vald, 1-12 MPP nyomkovetével ellatott
PV Next generator 6sszekdté dobozok szolgalnak a
napelemes rendszer egyenaramu oldalanak védelmére.

A generator 6sszekotd dobozok védik a valtéiranyitot

a tulfesziltségek ellen, és igy megfelelnek az CLC/

TS 51643-32 eurdpai iranyelvnek. Emellett ezek a
termékek lehet6vé teszik a rendszer forditott aramok elleni
védelmét, valamint sztringek 6sszevonasat a kabelek
megtakaritasa érdekében a szerelés alatt.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz, 1000
V, 1 MPP, 10 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
Biztositéktartdval, Tulfesziiltség-védelem I/1l,
Levalaszt6 kapcsolo, Cable gland, Fronius Tauro
Eco inverterekhez tervezett

Rendelési szam 8000111135

Tipus PV 210SOF3CXXV 100TXPX10PWW
GTIN (EAN) 4099986935648

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Meélység (coll) 11.811 inch

Mélység kiegészité komponensekkel 300 mm Magassag 847 mm

Magasség (coll) 33.3464 inch Szélesség 636 mm

Szélesség (coll) 25.0393 inch Nett6 tomeg 22723.99¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -20°C..45°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC vezetékfeliigyelet

Feliigyeleti funkcié Nem fellgyelt

A csomag része

Mellékelt tartozékok Arucikk Rogzit6lab

Mennyiség 4

Bemenetek

Olvaddbiztositék-betét 10 x 38 mm

Sztringek biztositott polusai +/-

Biztositdbetét, szabvanyok gPV (EN 60269-6)

Maximalis teljesitménypontok (MPP) 1

szdma

Funkcionalis foldelés-csatlakozd Kébelbevezetés Kébeldtmérd, min. 6 mm
Kébelatmérd, max. 12 mm

Vezetékcsatlakozé Csatlakozas tipusa Screw terminal
connectors

Flexibilis, max. 25 mm?
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 16 mm2

Cs6bemenetek szama

10

46228 1. rész, max.

DC-bemenet + és -

Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa

Screw terminal

connectors
Vezetékkeresztmetszet, 1.5 mm?2
min.
Huzalkeresztmetszet, 16 mm?2
max.
Kéabelbevezetés Kabelbevezetések 10

szama

Biztositék tipusa

Ures biztositéktartd

DC-bemenetek max. szama

maximalis teljesitménypontonként 10 bemenet, parhuzamosan kotve

String bemenetek szama/MPP

27.<10
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Bemenetek szama 10

Elektromos jellemzok

Névleges DC fesziiltség 1000V

Névleges rovid idejli aramallésag Névleges aram 162.5 A
Aram/maximalis teljesitménypont 136 A
Névleges DC aramerdsség Aram sztringenként, max. 30.00 A

csatlakozasonként

Haz

Poliészter
livegszélerdsitésu,
polikarbonat

Szigetel6anyag

Felszerelés tipusa Rogzitéfilek

Utésallosag

Az IEC 62262 szerint IK10

Haz kiegészit6é Rogzitéfulek

Védettségi osztaly ]

String csatlakozasi tipusa Bels6 sorkapocs
(tomszelencés

atvezetéssel)

Kimenetek

DC-kimenetek max. szdma

maximalis teljesitménypontonként 1 kimenet

DC-kimenet + és - Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csapos

csatlakozas

Tulfesziiltség-védelem, DC oldal

Szabvanyok IEC 61439-2 ed 3.0, EN Villam mérési aram limp (10/350 us)  6.25 kA
61439-2, EN 61643-31
Levezetéaram, max. (8/20 ps) 40 kA | rovidzarlati aramSCPV 1625 A

Osszes kisiilési aram ltotal (8/20 ps) 50 kA

Kistilési aram In (8/20 us) 20 kA

Requirements class 1./1l. tipus Osszes kisiilési aram ltotal (10/350us)  12.5 kA

PV rendszerfesziltség, max. Ucpv 1000V Tulfeszlltség-védelem, DC oldal Igen, segédérintkezd
nélkil, 1000 V I+l1. tipus

Maximalis folyamatos DC lGizemi 1000V

fesziiltség UCPV mod +/-, -/PE, +/PE

Altalanos adatok

Szabvanyok IEC 61439-2 ed 3.0, EN Védelmi osztaly IP65
61439-2, EN 61643-31
Installation location Védett kiltéri tertlet (a
tengert6l mért tavolsag >1
km)
DC terhelésmegszakité kapcsolo
Fesziiltség tipusa DC Névleges lokéfesziiltség 12 kV
Levéalasztd kapcsolé megvalédsitas switch késziilékhazban Motorhajtas elérhet6 Nem
Megszakité ciklusok szama névleges 200 Mkodtetési ciklusok szama 10000
aramon

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A SCIP-szdm a nettd tdmeg 0,1 %-4t meghaladé 6lomtartalom miatt lett megadva.

Biztonsagos hasznalatra vonatkozé utasitds az ECHA szerint:
A karosanyag jelolése elégséges a termék biztonsagos hasznalatahoz teljes életciklusa alatt,
beleértve az lizemi élettartamot, a leszerelési és a hulladék/uUjrahasznositasi fazist Fuses are not

included
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9,1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Combiner box for inverters
with Fireman switch and
surge protection for the
connection to 1 MPP
tracker.

Suitable for remote
disconnection of the DC
side by the fire department
according to VDE-AR-
E2100-712.

Max. string voltage Uoc:
1000 VDC Integrated
surge protection with class
I+Il combined arresters
with signal contact.
Suitable for protection
against overvoltages in

a photovoltaic system
according to DIN CLC/TS
51643-32. MPP1:

10 inputs, connection via
M25 cable gland with
multiple sealing inserts.
PUSH IN connection /
single-wire, multi-wire,
with/without ferrule.

1 output, connection via
M25 cable gland with
multiple sealing inserts.
PUSH IN connection /
single-wire, multi-wire,
with/without ferrule.

DC fireman switch:
Switching off by
undervoltage tripping.
Switching off by reaching a
temperature of 2 100 °C in
the housing.

Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the fireman
switch control line 230
VAC via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Connection of the signal
contact 24 VDC (max. 300
mA) via M 16 cable glands
(Clamping range 5-10
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mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Protection class: IP65.

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 847x636x300
mm. Approval according to
low voltage switchgear IEC
61439-1 and EN 61439-2
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