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Tobbszoros adateloszté a mérészekrényben a TS35-hoz

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 8000112158
Tipus RS 4XRJ12 PS
GTIN (EAN) 4099987025706
Qty. 10 Darab
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 21.5 mm Mélység (coll) 0.8465 inch
Magassag 93.7 mm Magassag (coll) 3.689 inch
Szélesség 17.9 mm Szélesség (coll) 0.7047 inch
Nett6 tomeg 10¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25..70°C Uzemi hémérséklet -20..55 °C
Paratartalom izemi hémérsékleten 0... 85% (paralecsapodas
nélkdl)
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dd6ecfa2-0f98-4cb6-b9bb-7¢212¢5140ca
Csatlakozasi adatok
Eloszté NYAK-csatlakozok 4 x RJ12 plug-in Dugaszol6 csatlakozok tapellatasa LSF-SMT 5.08/03/180

connectors (nincs kozpontosito tiiske)
Névleges adatok
Védelmi osztaly IP20 Névleges fesziiltség <150V AC
Uzemi fesziiltség 150V AC Maximalis &ram eloszté TA

csatlakozasonként

Szigetelések koordinalasa (EN 60664-1)

Névleges szigetelési fesziiltség

<150 VAC

Tulfesziiltség kategéria 1l

Szennyezés sulyossaga

2

Lokéfesziltség-préba (1,2/50 ps) 1.5 kV

Csatlakoz6 mezé

Csatlakozas tipusa

Dugaszolhato csatlakozas

Tapcsatlakozas
Csatlakozas tipusa Dugaszolhaté csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 1.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 11 mm
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-62
ECLASS 9,1 27-14-11-b2 ECLASS 10.0 27-14-11-62
ECLASS 11.0 27-14-11-52 ECLASS 12.0 27-14-11-62
ECLASS 13.0 27-14-11-52 ECLASS 14.0 27-14-11-62
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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