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Generator 6sszekotédobozok standard porfolidja.
Védje és felligyeljen a sztringeket a napelemparkban.
A Weidmiiller standard PV DC generator
osszekotédobozok teljes portfolidjat fejlesztette

ki napelemparkokhoz. Ezek a termékek az ilyen

célokra altaldanosan hasznalt legtobb megoldast
hatékony és versenyképes modon fedik le. 6-32
bemenet esetén a Generation X a termékek teljes
valasztékat kindlja feliigyelt és nem felligyelt generator
0sszekotédobozokhoz, ami lehet6vé teszi az ligyfél
szdmara, hogy kihasznalja a Weidmiiller tapasztalatat és
mindség iranti elkotelezettségét. Gen X

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekotd doboz, 1500 V, Biztositéktartoval,
Tulfesziiltség-védelem Il, Cable gland, fali rogzités,
Levalasztd kapcsolo, All6 helyzet, Kozépsé
valtéiranyitd

Rendelési szam 8000112693

Tipus PV 212SOF3CXXVOOOTXPX15PWW
GTIN (EAN) 4099986683983

Qty. 1 Darab

Pluggable
inserts

1E
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Mélység (coll) 11.811 inch
Magassag 747 mm Magassag (coll) 29.4094 inch
Szélesség 536 mm Szélesség (coll) 21.1023 inch
Nett6 tomeg 16765.48 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -20°C..45°C Uzemi hémérséklet -20°C to +45 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP

1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC kimenetek

DC kimeneti kdbel csatlakozas

M 10 csavar és anya csatlakozas

DC-kimenet + és - Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa M40 tomszelence

Vezetékkeresztmetszet, 150 mm?2
min.

Huzalkeresztmetszet, 300 mm?

max.

DC-kimenetek szama 2

Terhel6 aramkori megszakitod Nem
segédérintkezével

DC vezetékfeliigyelet

Felligyeleti funkcid Nem felligyelt

DC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 1500V

Kapcsolasi kapacitas

400 A (DC21B 1500 V)

Foldelés Kozvetlenil a VPU-n

Tulfesziiltség-védelem, DC oldal

1500 V II. tipus tavjelzd
érintkezo6vel

DC-bemenetek

Olvadobiztositék-betét 10 x 85 mm

Biztositék 15A, 16 A,20A,25A,30A,32A
DC-bemenetek szama 12
Sztringek biztositott polusai +/-

Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kabel Kabelcsavarzat

Csatlakozo DC bemeneti kabel (-) Csavaros csatlakozas

Biztositébetét, szabvanyok gPV (EN 60269-6)
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Kabelbevezetés

Kabelbevezetések
szama

1

Kabelatmérd, min.

6 mm

Kabelatmérs, max.

12 mm

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa

M20 tomszelence

Bemenetek szama

12

Cs6bemenetek szama

27

DC-bemenet + és -

Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa

M16 tomszelence

Kabelbevezetés

Kabelbevezetések
szama

24

Kéabelatmérd, min. 5 mm
Kabelatmérd, max. 10 mm
Csatlakozoé DC bemeneti kabel (+) Csavaros csatlakozas
Biztositék tipusa Ures biztositéktartd
Biztositékok pozicidja pozitiv és negativ bemenetek
Biztositék tipusa Ures biztositéktartd
Haz
Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65
Szabvanyok és elGirasok
Szabvanyok EN 61439-2, IEC 61439-2
ed 3.0
Garancia
Id6koz b év
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 S0 FXCXX VX OX TXPX 15 P F ES

B [

nection (SW RD)

1K)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10) OX: Output type

)/100/125/160/200/250/315/355/400 — (Example N40) OX -> No holes needed (N/A)
— 00->CableGland

O1 > WM4C

02 > Mc4

03 -> Multivia CG

s I+1 /Vv2 = SPD Class |
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