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Standard portfélio 1 MPPT sztringinverterekhez

Védje és felligyelje a sztringeket a napelemparkokban 1
MPPT-vel rendelkezd sztringinverterekkel.

A kovetkezé PV DC generator 6sszekdtédoboz portfélié
rendeltetése szerint egy maximalis teljesitménypont-
kovetéssel (MPPT) rendelkez6 sztring valtéiranyitokkal
hasznalhato a valtdiranyitokban hasznalt sztringek
kotegeléséhez, védelméhez és izolalasahoz. 1 MPPT

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeszerelt haz,
Osszekotd doboz, 1500 V, Biztositéktartoval,
Tulfesziiltség-védelem I, Cable gland, fali
rogzités, Levalaszté kapcsolo, Fekvé helyzet,
Aramfel[]gyelet, Fesziltségfeligyelet, Homérséklet-
feligyelet, Sztring valtéiranyitd

Rendelési szdm 8000122742

Tipus PV 220SOF3CXXV100TA1PA15LWW
GTIN (EAN) 4099986877818

Qty. 1 Darab

Pluggable

1E
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 300 mm Mélység (coll) 11.811 inch
Magassag 636 mm Magassag (coll) 25.0393 inch
Szélesség 847 mm Szélesség (coll) 33.3464 inch
Nett6 tomeg 15306.15 g
Hémérsékletek
Ambient temperature -20°C..40°C Uzemi hémérséklet -20°C to +40 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574
DC kimenetek
DC kimeneti kdbel csatlakozas M 10 csavar és anya csatlakozas
Csatlakozas tipusa, DC kimeneti kdbel  Screw terminal connectors
DC-kimenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa M40 tdmszelence
Vezetékkeresztmetszet, 150 mm?
min.
Huzalkeresztmetszet, 300 mm?2
max.
DC-kimenetek szama 2
Terhel6 aramkori megszakitd Nem
segédérintkezével
DC vezetékfeliigyelet
Tapellatas Onallé tapellatasu Felligyeleti funkcid Szolar SMS, Kimeneti
fesziiltség, -4ram,
hémérséklet
Fesziltségfelligyelet Szolar SMS Hémérséklet-felligyelet Szolar SMS
Aramfeliigyelet Szolar SMS
DC villamos tulajdonsagok
Névleges fesziiltség 1500V Kapcsolasi kapacitas 400 A (DC21B 1500 V)
Foldelés Kozvetlenil a VPU-n Tulfeszlltség-védelem, DC oldal 1500 V II. tipus tavjelzd

érintkezével

DC-bemenetek

Olvaddbiztositék-betét 10 x 85 mm

Biztositék 15A, 16 A,20A,25A,30A,32A
DC-bemenetek szama 20
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Sztringek biztositott polusai

+/-

Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kabel

Kabelcsavarzat

Csatlakoz6 DC bemeneti kabel (-)

Csavaros csatlakozas

Biztositébetét, szabvanyok

gPV (EN 60269-6)

Maximalis teljesitménypontok (MPP)
szama

1

Funkcionalis foldelés-csatlakoz6

Kabelbevezetés

Kabelbevezetések
szdma

1

Kabelatmérd, min.

6 mm

Kabelatmérs, max.

12 mm

Vezetékcsatlakozé

Csatlakozas tipusa

M20 tomszelence

DC-bemenet + és -

Vezetékcsatlakozas
Kabelbevezetés

Csatlakozas tipusa

Kabelbevezetések
szama

M 16 tomszelence
40

Kébelatmérd, min. 5 mm
Kébelatmérs, max. 10 mm
Csatlakozé DC bemeneti kabel (+) Csavaros csatlakozas
Biztositék tipusa Ures biztositéktarto
Biztositékok pozicidja pozitiv és negativ bemenetek
Biztositék tipusa Ures biztositéktarto
Haz
Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65
Szabvanyok és elGirasok
Szabvanyok EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
Garancia
Id6koz 5 év
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 SO FXCXXVX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: v DC LO Industrial
PV 2: pv DC L1 Industrial
PV 3: pv DC L2 Industrial

Number of inputs (01-38)

SO switch-disconector

£0 -» Swich-Disconector

51 < Switchedisconnector with remote disconnection {SW RD)
52 - Mocided Case Circuft Breaker (MCCBY

53 - Motorized pwitch-dcennactor [SW b

54 < Swiichedisconnector with Contactor (SW K)

i - No Switch-dicoonector reeded [M/A]

F: Fuses / Fuseholders position
FO = Fuses Both Poles

FL = Only Posithve Fuses

F2 - Only Mogative Fuses

F3 = Only Fuse Hokders

F4 <5 Only Fuse holder i posttive f+)

F5 = Oely fusa holder in negative [-]

X< by Fesa hekdirs needed (/4]

o0: il Fuses Type & € 10/15/16/20/ 25/ 30/40/50/S5/60/63/80 - (Example £10)

N WM Fuses Type = N A0/S0/63/80/100/ 135160/ 200/ 250,315/ 355,400 — |Example M40}
CHN = WFA L NS NfA

L

W SPD Type

VO = SPD Class 11 f V1 <> SPD Class 1#01/ W2 = SPD Class |
VX = No SPD needed (NfA)

OX: output type

0% -3 b holes needed [M/A)
00 - Cabke Gland

01 5 WHME

O > MC4

03 - Multhis 06

Country / Whole World

Floating: ves (F) / NO

P: portrait
L: wandscape

10: 1000v
15: 1500v

TX: Monitoring Device
T < No maonitoring (M/A)

T2 3 TC 16 | LV or 1.5V

TS 7€ 2016

73 TC 16H

T8 & Others

T Fannich

TAL - Solar 5MS (234)

TAZ -3 Solar SMS [S04)

Tal = Soler SAR5 LoRaWAN [254)
T4 -3 Soldar SMS LoRaWAN (508)

PX: power Supply for (TX)

P -3 Mo Power Supply Nesded (N/A)
0 - Salf. Puwarnd (BRE]

P2 - External Power Supphy (PS5 ALDC)
PA > ol Powered [EE)
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