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Biztonsagos tavoli leallitashoz A fotovoltaikus
tetérendszerekhez sziikség lehet egy levalaszto eszkozre
annal a pontndl, ahol a kdbelek az épiiletbe I1épnek,

ami az éplletben az energiahaloézathoz csatlakozik. Ez
lehet6évé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tlzoltdk anélkiil
végezhessék a munkat, hogy feleslegesen veszélyeztetnék
magukat. A megtaplalas helyreallasakor a PV Next
tlizvédelmi kapcsold automatikusan visszakapcsolja a PV
sztringeket.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz,
Tulzvédelmi kapcsold, PV Next, 10 MPP, 2
bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Tulfesziiltség-
védelem I/Il, Tavoli levalaszto, WM4C, 1100 V

Rendelési szam 8000130053

Tipus PVC DC 2120 10MPP RD SPD1RWM4 11
GTIN (EAN) 4099987231770

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 17.12.2025 01:25:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000130053

PVC DC 21 20 10MPP RD SPD1R WNM4 11

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 307 mm Mélység (coll) 12.0866 inch

Magassag 640 mm Magassag (coll) 25.1968 inch

Szélesség 800 mm Szélesség (coll) 31.496 inch

Nett6 tomeg 19128.45 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -20°C..50°C Paratartalom 5 - 90 % paralecsapodas

nem megengedett

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

A csomag része

Mellékelt tartozékok Arucikk Rogzit6lab
Mennyiség 4
Arucikk VSSO porvédé sapka
Mennyiség 40
Arucikk Zar6dug6
Mennyiség 4

Garancia

Id6koz 5 év

Bemenetek

Maximalis teljesitménypontok (MPP) 10

szama

Funkciondlis foldelés-csatlakozd Kébelbevezetés Kébelbevezetések 2

szama

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa PUSH IN aktuatorral

Flexibilis, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 16 mm2
46228 1. rész, max.
Cs6bemenetek szama 6
DC-bemenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa WMA4C csatlakozd

Vezetékkeresztmetszet, 4 mm?2
min.

Huzalkeresztmetszet, 6 mm?2

max.

Biztositék tipusa

Sem biztositébetét sem tartd

Fuses

Nem

DC-bemenetek max. szama

maximalis teljesitménypontonként 2 bemenet, parhuzamosan kotve
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String bemenetek szama/MPP

<2

Tulfesziiltség-védelem segédérintkezé Kébelbevezetés Kabelbevezetések 1

szama
Vezetékcsatlakozd Csatlakozas tipusa Hazoérugos csatlakozas
aktuatorral

Flexibilis, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 1.5 mm?2
46228 1. rész, max.

Bemenetek szdma 20

Elektromos jellemzok

Névleges DC fesziiltség 1100V

Névleges rovid idejii aramallésag Névleges aram 51.25 A

Aram/maximalis teljesitménypont 41 A

Névleges DC dramerdsség Aram sztringenként, max. 35.00 A

csatlakozasonként

Haz

Fedél Zsanéros ajtd Szigetel6anyag Poliészter

livegszélerdsités,
polikarbonat

Felszerelés tipusa

Falra szerelés Utésallésag

Az IEC 62262 szerint IK10

Haz kiegészitd

Tartélabakon keresztul Védettségi osztaly

String csatlakozasi tipusa

Dugasz WM4C

Kimenetek

DC-kimenetek max. szdma

maximalis teljesitménypontonként 2 kimenet, parhuzamosan kotve

DC-kimenet + és -

Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa

WMA4C csatlakozd

Vezetékkeresztmetszet, 4 mm?2

min.

Huzalkeresztmetszet,

max.

6 mm?

Tavoli levalaszto

Automatikus visszazarédas Igen
feszliltségesés utan
Muikodtetési ciklusok szama 10000

Vezérl6fesziiltség

100 VAC-250V AC 50/60Hz

Tavoli levalasztd segédérintkezé

Kéabelbevezetés

Kabelbevezetések
szama

1

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa

PUSH IN aktuétorral

Flexibilis, max.
HO5(07) V-K

2.5 mm?2

érvéghuvellyel, DIN

46228 1. rész, max.

2.5 mm?2

Tavoli levalasztd vezérl érintkezé

Kabelbevezetés

Vezetékcsatlakozé

Kabelbevezetések
szama

Csatlakozas tipusa

Flexibilis, max.
HO5(07) V-K

1

PUSH IN aktuatorral
2.5 mm?2

érvéghuvellyel, DIN

46228 1. rész, max.

2.5 mm?2

Az dramkor megszakitdsanak tipusa

Fesziiltség alatti kioldas

Kikapcsolasi id6é

15s

Kapcsol6 aramfelvétele

Kapcsolé tipusa

Tlzvédelmi kapcsold
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Aramfelvétel, megjegyzés

A cslUcsaram csak rovid idére jelenik meg, amikor
a tlizvédelmi kapcsol6 kondenzatorait el6zéleg
teljesen kisutotték.

Csucs aramfelvétel

900 mA

Folyamatos aramfelvétel

90 mA

Megszakité ciklusok szama névleges
aramon

300

Levalasztd kapcsold megvalositas

Tavoli levalasztd a készilékhazban

Levalasztd kapcsold kapacitasa

DC-PV1

Tualfesziiltség-védelem, DC oldal

Szabvanyok EN 61439-2, Villam mérési aram limp (10/350 us) 5 kA
OVE-Directive R
11-1:2022-05-01, EN
61643-31
U védelmi szintp (+/-, -/PE, +/PE) <3.8kV Készenléti teljesitményfelvétel, PC <0,2 W
| rovidzarlati &ramSCPV 11000 A Osszes kisiilési aram ltotal (8/20 us) 50 kA
Kistilési aram In (8/20 us) 20 kA Requirements class I./1l. tipus
Osszes kistilési aram Itotal (10/350us) 10 kA U védelmi szintp (-/PE) <3.8kV
U védelmi szintp (+/-) <3.8kV U védelmi szintp (+/PE) <3.8kV
PV rendszerfesziiltség, max. Ucpv 1100V Tulfesziiltség-védelem, DC oldal 1000 V I+IL. tipus
Maximalis folyamatos DC Gzemi 1100V
fesziltség UCPV méd +/-, -/PE, +/PE
Altalanos adatok
Szabvanyok EN 61439-2, Védelmi osztaly IP65
OVE-Directive R
11-1:2022-05-01, EN
61643-31
Installation location Védett kiltéri tertlet (a
tengert6l mért tavolsag >1
km)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Combiner box for inverters

with Fireman switch and
surge protection for the
connection to 10 MPP
tracker.

Suitable for remote
disconnection of the DC

side by the fire department

according to VDE-AR-
E2100-712.

Max. string voltage Uoc:
1100 VDC Integrated

surge protection with class

I+1l combined arresters
with signal contact.
Suitable for protection
against overvoltages in

a photovoltaic system
according to DIN CLC/TS
51643-32. MPP1:
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2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

2 outputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2 to 10:

identical to MPP1 DC
fireman switch:

Switching off by
undervoltage tripping.
Switching off by reaching a
temperature of 2 100 °C in
the housing.

Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the fireman
switch control line 230
VAC via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm2.
Connection of the signal
contact 24 VDC (max. 300
mA) via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Protection class: IP65.

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 683x800x327
mm. Approval according to
low voltage switchgear IEC
61439-1 and EN 61439-2
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Vagoszerszamok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghaték a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 14 Valtozat

Rendelési 1157820000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4032248945344

Qty. 18T
Szerszamok
* Flexibilis és merev, specidlis szigeteléanyagu
. vezetékekhez
] ( > * Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
| i (teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)
| - -y s s TR BNt s 7 . s
s . . * A specidlis alaku kések kilonleges tipusu szigetelések
g - 1 . és vezeték-konfiguracidk csupaszolasat is lehetévé
teszik

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* Rendkiviil sokoldalu a cserélhet6 csupaszolo
egységeknek kdszonhetéen

* A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhatd
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szam
GTIN (EAN) 4032248973262
Qty. 18T
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Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

Altalanos rendelési adatok

Csillagfejli csavarhuzo, tipus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764 /2-PH, behaijto ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Tipus SDK PH3 Valtozat

Rendelési 9008500000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056491

Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhizé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizo
szdm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T
Tipus SDS 1.0X5.5X150 Valtozat
Rendelési 9008350000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szam
GTIN (EAN) 4032248056316
Qty. 1ST
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PV-Stick terepi csatlakozék

=

Altalanos rendelési adatok

A gyorsasag elényt jelent Onnek. Ugyanez vonatkozik

a napelemrendszerek kabelezésére is. Praktikus
csatlakozdink szilardan a kezében maradnak fagyos
hémérsékleteken is, és nagyon gyorsan, konnyedén
szerelhet6k krimpeld szerszam nélkiil.

Nincs sziikség krimpelhetd érintkezékre és krimpel6
szerszamokra, és elkeriilhetdk a szerelési hibak. Igy

akar 50%-os telepitési id6t takarithat meg a minéség
romlasa nélkiil. Az Gj fotovoltaikus csatlakozék TUV

altal engedélyezettek, és megfelelnek az IEC 62852
szabvanynak.

.SNAP IN" technolégiank biztonsagos csatlakoztatasokat
tesz lehetévé minimalis erékifejtéssel — helyezze be,
forgassa el: és mar van aram!

* 1.500 VvV DC (DE) / 1,500 V DC (EN)

* SNAP IN technologia

¢ Szabvanynak megfelelé minéség az IEC 62852 szerint
* Ergonomikus, dijnyertes szerkezeti kialakitas

* A jelenleg elérheté6 leggyorsabb PV csatlakozé

* Megbizhaté reteszelés

Tipus PV-STICK+ VPE10
Rendelési 1303450000
szam

GTIN (EAN) 4050118102468
Qty. 10 ST

Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

Tipus PV-STICK- VPE10
Rendelési 1303490000
szam

GTIN (EAN) 4050118102529
Qty. 10 ST

Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

Tartozékok

@ W

Altalanos rendelési adatok

A "Dustcap VSSQ" porvédé sapka védelmet nyujt a
Weidmiiller és a 4-es tipusu szolar csatlakozok szamara a
por és a szennyezédések ellen.

A'"SafetyClip" biztonsagi kapocs megvédi a Weidmidiller
szolar csatlakozdkat a nem szandékolt kinyitastol, és csak
a specidlis tobbcélu szerszam hasznélataval oldhato ki.

Tipus VSSO WM4 C
Rendelési 1254870000
szdm

GTIN (EAN) 4050118047479
Qty. 100 ST

Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakitas
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Tartozékok

UV-allé kabelkoték

UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our
special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for
continuous outdoor use.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CB-UVR 290/4,5 BK Valtozat

Rendelési 2659350000 Kabelkoték, 4.5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N
szam

GTIN (EAN) 4050118682816

Qty. 100 ST

Vészleallité6 gomb

Altalanos rendelési adatok

Tipus AC SB E 5A 1POL PO 06KV Valtozat

Rendelési 3077660000 Fotovoltaikus egységek, Vészleallitd gomb, 1 pélusd, 600 V AC, 5 A,
szam Teljes haz

GTIN (EAN) 4099987081887

Qty. 18T

Sealing sets
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Altalanos rendelési adatok

Tipus BLINDPLUG SET5 7X28MM Viltozat

Rendelési 3077670000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug
szam

GTIN (EAN) 4099987081894

Qty. 18T

Tipus BLINDPLUG SET50 7X28MM  Valtozat

Rendelési 3077650000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug, Tartozékok, Vakdugé, 50 darab
szdm

GTIN (EAN) 4099987081870

Qty. 18T

Pétlevezeto

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPU PV I+11 5 0 1000 Véltozat
Rendelési 2857000000

szam

GTIN (EAN) 4064675537366

Oty. 9sT

Tipus VPU PV I+l 5 OM 1000 Valtozat
Rendelési 2856650000

szam

GTIN (EAN) 4064675536581

Qty. 9sT

Potalkatrészek
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Altalanos rendelési adatok

Tipus BRES REPLACEMENT HINGE  Valtozat

Rendelési 3098500000 Fotovoltaikus egységek, Potalkatrész, Zsanércsap, 10 MPP, 12 MPP
szam

GTIN (EAN) 4099987129831

Qty. 18T

Tipus BRES BO-OFM-14-B44-86 W... Valtozat

Rendelési 3139420000 Fotovoltaikus egységek, Rogzitélab, Potalkatrész, Rogzitélab, 10 MPP,
szam 12 MPP

GTIN (EAN) 4099987378390

Qty. 18T
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