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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Klippon EBi QL (Essential Box industrial -
Quarter Lock), Hazak, egyenes, Magassag: 300
mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 200 mm,

Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szalcsiszolt,

kezeletlen, eziist

Rendelési szdm 8000133639

Tipus KEBIQL304020S2NO AL
GTIN (EAN) 4099987368575

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

Méretek és tomegek

Mélység 200 mm Mélység (coll) 7.874 inch
Magassag 300 mm Magassag (coll) 11.811 inch
Szélesség 400 mm Szélesség (coll) 15.748 inch
Nett6 tomeg 6825.84 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...85°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Haz foldelés

Foldelés, haz, burkolat

Réhegesztett M6 Foldelés, haz, kiilsé
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé

felében és a fedélben.

Réhegesztett M6
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé
felében és a fedélben.

Foldelés, haz, belsd

Rahegesztett M6
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé
felében és a fedélben.

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfelel6ségi nyilatkozat szama (DoC  DE PS2650 220428 Tanusité intézet CE
LVD) 0011SS01

Tomszelencék, fels6/also

M20 70 M12 85
M40 15 M32 24
M25 40 M16 96
Tomszelencék, jobb

M25 10 M16 32
M40 5 M32 8
M20 21 M12 55
fiigglleges osszeallitas

WDU 10 /ZDU 10 3x51 WDU 16 / ZDU 16 3x40
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /IDU 2,5 3x61 WDU 35 / ZDU 35 3x19
WDU 4 / ZDU 4 3x51 WDU 6 / ZDU 6 3x40
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WDU 10 / ZDU 10 3x21 WDU 16 / ZDU 16 3x18

WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x42 WDU 35 / ZDU 35 3x13

WDU 4 / ZDU 4 3x35 WDU 6 / ZDU 6 3x27

Altalanos informacié

Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Héaz anyagvastagsaga 1.5 mm
Anyagvastagsag 1.5 mm Uzemi hémérséklet, max. 85 °C

Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Fellileti minéség Szélcsiszolt, kezeletlen
Utésallosag 10 J standard valtozat Védelmi osztaly IP66

Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304) Tomités anyaga Polyurethane

Haz kiegészité 4 vagy 6, M6 zsakvég a Aljzatperem Nem

héatoldalon; opcionalis
kiegészitd rogzitélab

Fedél Igen Felhasznalasi teriiletek Epitési rendszerek és
technolégia

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01

A létrehozas datuma 29.03.2026 08:43:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



