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Kompakt méretu intelligens termék Altalanos rendelési adatok
A fotovoltaikus, utdlag beszerelhet6 felligyeleti
dobozok lehetévé teszik az adatok elérését a sztring Valtozat Fotovoltaikus egységek, 1500 V, Cable gland,
szinten a meglévé, feliigyelet nélkiili PV DC generator fali rogzités, Fekvd helyzet, Digitalis jelek,
.. v " . Feltigyeleti komponensek, Aramfelligyelet,
0sszekotédobozokkal rendelkez6 fotovoltaikus Fesziiltségfeligyelet, Hémérsékletfeligyelet, 12
rendszerekben. Minden tovabbi munka, igy 4sés és csatornas
kabelezés nélkil Rendelési szam 8000135047

L Y o . , Tipus PV 212SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW
A Solar SMS megfigyeld rendszeriink altal biztositott GTIN (EAN) 4099987056168

integralt teljesitményfelligyelet a fotovoltaikus telephely Qty. 1 Darab
megfelel feligyeletét teszi lehetévé a rendszer lehetd
legjobb teljesitményének biztositasa érdekében.
Emellett a fotovoltaikus felligyeleti dobozaink teljesitik
az IEC/EN 61439-2:2020 szabvanyt, és igy a leszallitott
egységek nagy megbizhatésdgat garantaljak.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 210 mm Mélység (coll) 8.2677 inch
Magassag 302 mm Magassag (coll) 11.8897 inch
Szélesség 558 mm Szélesség (coll) 21.9685 inch
Nett6 tomeg 6950.78 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -20°C..45°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6al, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC kimenetek

DC kimeneti kdbel csatlakozas Kébelcsavarzat

Csatlakozas tipusa, DC kimeneti kdbel PUSH IN

DC-kimenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa PUSH IN

DC-kimenetek szama

12

Vezetékkeresztmetszet, 0.5 mm?2
min.

Huzalkeresztmetszet, 6 mm?2

max.

DC vezetékfeliigyelet

Tapellatas

Onallé tapellatasu

Felligyeleti funkcié

Szolar SMS, Kimeneti
fesziiltség, -aram,
hémérséklet

Fesziltségfelligyelet Szolar SMS Hémérséklet-felligyelet Szolar SMS

Aramfeliigyelet Szolar SMS

DC villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 1500V Tulfeszlltség-védelem, DC oldal Tulfesziltség-védelem
nélkal

DC-bemenetek

Biztositék Nem

DC-bemenetek szama 12

Csatlakozas tipusa, DC bemeneti kabel Kabelcsavarzat

Csatlakozo DC bemeneti kabel (-) PUSH IN

DC-bemenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa PUSH IN
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Vezetékkeresztmetszet, 0.5 mm?2
min.
Huzalkeresztmetszet, 6 mm?2
max.
Kabelbevezetés Kabelbevezetések 12

szdma
Kabelatmérs, min. 5 mm
Kabelatmérg, max. 7 mm

Csatlakozo DC bemeneti kabel (+) PUSH IN

Biztositék tipusa Sem biztositobetét sem tartd

Biztositék tipusa Sem biztositébetét sem tartd

Haz

Felszerelés tipusa Falra szerelés Védelmi osztaly IP65

Szabvanyok és elGirasok

Szabvanyok IEC 61439-2 ed 3.0, EN

61439-2:2020

Garancia

1d6koz 5 év

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857

ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92

ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: P DC 10 Industrial
PV 2: pv DC L Industrial
PV 3: #v DC L2 Industrial

HNumber of inputs (01-36)

S0 switch-disconector

P M bk st (V)

(2 1L Fuses Type 3 € 10/15/16/20/25/30/40/S0/S5/60/63/80 - (Evample €10}
N Fuses Tyme.
O w2000 WA

Vx: 8D Type
VO 3 SPD Class I/ V1 SPD Class 1411/ V2 3 $PD Class |
VX 2 No SPD needed (N/A)

OX: Output type

!7 Country / Whole World

Floating: ves (7} /0
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