CVM 10 160 HDC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az egy polusu differencial fesziiltségmérés CVM
doboza az ligyfél specifikacidi szerint van beszerelve,
és gyorsan és egyszerlien telepitheté a helyszinen

plug & Play megoldasaink hasznélataval. A Weidmdiller
tovabbi tervezési szolgaltatasai biztonsagos és atfogoé
projektmegvalésitast tAmogatnak. Az elektrolizis cella
élettartama alapvetéen fontos a hidrogéntermelés
gazdasagi hatékonysaga szempontjabol. Az egyes
cellak differencialfesziiltségének felligyelete révén CVM
dobozunk donté mértékben jarul hozza a rendszer
hatasfokanak noveléséhez. A rendszer az adatelemzésnek
koszonhetben felligyelet alatt all, a felhasznalé pedig
barmikor megtekintheti a miszaki allapotot, és a CVM
doboz hasznélataval felismerhet6k az eltérések, illetve
elére megtervezhetd a szerviz és a karbantartas.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Hazak, Fesziiltségfelligyelet, Magassag: 400
mm, Szélesség: 600 mm, Mélység: 132 mm,
Alapanyag: PC-ABS, kezeletlen, Vildgossziirke

Rendelési szdm 8000140778
Tipus CVM 10 160 HDC
GTIN (EAN) 4099987068079
Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 132 mm Mélység (coll) 5.1968 inch
Magassag 400 mm Magasség (coll) 15.748 inch
Szélesség 600 mm Szélesség (coll) 23.622 inch
Nett6 tomeg 18938.39¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20°C...60°C Paratartalom 10% - 95%,

paralecsapddas nélkil, DIN
EN 61131-2 szerint

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6bl, 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, Lead monoxide 1317-36-8

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, maximalis polusszam 10 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 500 V

(Tu=20 °C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Haz tulajdonsagai

Marker integrateable Igen Funkcionalis port el6készité kivagasa Igen

elkészitve

Keresztosszekotd folytonos arama 100 mA Keresztosszekoté Nem

Csatlakozas szintek szdma 160 Pélusszam 160

Csatlakoztathat6 vezetdk

Meghuzasi nyomaték, min. 0.8 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm

Tomor, min. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

Tobberes, max. HO7V-R 1.5 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.75 mm?2

Anyagadatok

Szigetel6anyag PC Szigetel6anyag csoport 1l

Feluleti min&ség kezeletlen Alapanyag PC-ABS

Altalanos adatok

Szin Vildgossziirke Védelmi osztaly IP65

Tartésin TS35x75 Szinskala (hasonlo) RAL 7035

Szerelési tulajdonsagok

Arnyékolas Nem DIN-sin kompatibilitas TS 35

Haz kiviteli valtozat Plastic, protective Szomszédos Igen, tavolsag nélkiil
insulation

Alkalmas kozvetlen szerelésre Igen

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Igen Felhasznal6 igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges

lehetséges
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Standard jellemzdék

Véltozat Fesziiltségfelligyelet

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-02-04
ECLASS 15.0 27-19-02-04
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