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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

, Erintkez6k szama: 1, Valtoérintkezé AgNi,
Névleges vezérléfesziiltség: 230 V AC, Folytonos
aram: 16 A, PUSH IN, Ellen6rz6 gomb elérheté:
Igen

Rendelési szam 8000158729

Tipus CRIKIT P 230VAC 1CO L/PB UL
GTIN (EAN) 4099987368087

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 15.07.2026 09:47:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000158729

CRIKIT P 230VAC 1CO L/PB UL

Miszaki adatok

Tanusitvanyok
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Jovahagyasok

M us

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E223474

Méretek és tomegek

Mélység 72.5 mm Mélység (coll) 2.8543 inch
Magassag 97 mm Magassag (coll) 3.8189 inch
Szélesség 15.9 mm Szélesség (coll) 0.626 inch
Nett6 tomeg 886.2 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Ambient temperature -40 °C...70°C
Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szdma (cURus) E223474

vezérl6 oldal

Névleges vezérléfesziiltség 230V AC Névleges aram, AC 5.7 mA
Névleges teljesitmény 1.29 VA Tekercsellenallasa 32500 Q+ 15 %
Allapotjelzé Z06ld vilagitodidda Coil voltage of the replacement relay Nem

deviating from the rated control voltage

Coil voltage of the replacement relay 230V AC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 16 A @ 1CO with bridged
output wire connections;
12 A; @ 1CO without
bridged output wire
connections

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V

terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 4000

max.

DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 384 W @24V Bekapcsolasi késleltetés <20 ms

max.

Kikapcsolasi késleltetés <16 ms Erintkezé tipusa 1 CO contact (AgNi)

Mechanikai élettartam

1 x 106 switching cycles

Min. kapcsolasi teljesitmény

10mA@ 12V, 100 mA @
5V

Altalanos adatok

Uzemi magassag

<2000 m, tengerszint felett
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Tartésin TS 35

Ellen6rz6 gomb elérhetd Igen

Ellen6rz6 gomb véltozata Rogzithet6 allasu tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomégomb

Mechanical switch position indicator Igen

Szin fekete

UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Aljzat
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetdségi osztaly V-2

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategoéria

Atiitési szilardsag, vezérls oldal - terhelés5 kVeff / 1min
oldal

Szomszédos érintkez6k atitési
szilardsaga

3 KVeff / 1 min.

Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga 1 kVeff / 1 min

Atutési szilardsag a tartosin felé 4 kVeff / 1 min. Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cURus) E223474

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 20
(AWG)

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2

(AWG) (DIN 46228-1), max.

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01

A létrehozas datuma 15.07.2026 09:47:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



CRIKIT P 230VAC 1CO L/PB UL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Keresztosszekotok

Keresztosszekotés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en
belul.
* Verzidk piros és kék szinli m@ianyaggal a potencial

Altalanos rendelési adatok

kédolasahoz

Verziok PUSH IN aljzatok:

* 8 tlis keresztosszekotés a tekercs A1 és A2
csatlakozéihoz

* 2 tis dugaszold hid a szomszédos aljzatok
csatlakoztatasahoz

* 2 tls dugaszold hid a kimeneti csatornak
csatlakoztatasahoz egy aljzaton beliil

Verzié a csavaros aljzatokhoz:

* 8 tls keresztosszekotés a szomszédos aljzatok
csatlakoztatdsahoz

Tipus CXI CCP 2P BL Viltozat

Rendelési 3052660000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022484

Qty. 20 ST

Tipus CXI CCP 2P RD Valtozat

Rendelési 3052650000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022477

Qty. 20 ST

Tipus CXI CCP 8P BL Valtozat

Rendelési 3052700000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4099987022507

Qty. 10 ST

Tipus CXI CCP 8P RD Valtozat

Rendelési 3052690000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022491

Qty. 10 ST

Tipus CXI CCS 8P GY Valtozat

Rendelési 3052620000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
sz&m

GTIN (EAN) 4099987022446

Qty. 2 ST

Tipus CXX JMP 2P BL Valtozat

Rendelési 3053260000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023085

Qty. 30 ST

Tipus CXX JMP 2P RD Valtozat

Rendelési 3053250000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023078

Qty. 30 ST
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