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A §14a EnWG szerinti haldzati csatlakozasi eléirasoknak
megfeleléen a Weidmiiller megfelelé sorkapocsblokkokat
és reléblokkokat kinal a szabalyozhaté fogyasztoi
berendezések (SVE) biztonsdgos megvaldsitasahoz.
Halézatliizemeltetdi el6irdsoknak megfeleld telepités

- attekinthetd, modularis és konnyen integralhaté
kapcsolészekrényekbe és sorozatalkalmazasokba.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat PUSH IN, 2.5 mm?, 500V, 20 A, sotétbézs
Rendelési szdm 8000164226

Tipus 14A9EEGAARKLEMMBLOCKEWE

GTIN (EAN) 4099987631570

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 37.65 mm Mélység (coll) 1.4823 inch
Meélység DIN sinnel egyutt 38.4 mm Magassag 77.5 mm
Magasség (coll) 3.0512 inch Szélesség 55 mm
Szélesség (coll) 2.1654 inch Nett6 tomeg 168.1¢g
Hémérsékletek

Tarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szigetel6anyag Wemid

Szin sOtétbézs A mukodési elemek szine narancssarga
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 8

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 16
Potencialok szdma szintenként 8 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Nem Tartésin TS 35

N funkcid Nem PE mukodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Bepattinthatd csapokkal Nem Nyitott oldala zart
Felpattinthat6 Nem Rogzités tipusa Felpattinthatd
Telepitési itmutatd Sin Felszerelés tipusa TS 35
Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Névleges fesziiltség 500V
Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 20 A

Aram maximum vezetékoknal 20A Szabvéanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1.33 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 mW

X szerint

Tulfesziiltség kategéria

Szennyezés sulyossaga

3

Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészitd
csatlakozas

PUSH IN
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méroéeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.
Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa 2 PUSH IN Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szdma 16 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas, max.
Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
miuianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Iker érvéghiivelyek, max. 0.75 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.14 mm?2 Finomsodratd, min. (névleges 0.14 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Telepitési utmutatéd Sin
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28 Szabvanyok IEC 60947-7-1
AWG, min.
Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Umsotaung der Anfordorungen des §14a E\WG
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