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A miiszeratalakitok vezetékezésére szolgalo, elére
osszeszerelt készletiinkkel id6t és tarolasi koltségeket
takarithat meg. Kulonféle alkalmazasi beallitdsokat
kinalunk, amelyek magukban foglaljak az 6sszes
szlikséges tartozékot, valamint a cimkézést egyetlen,
teljes kort csomagban.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat PUSH IN, 6 mm?, 30 A, s6tétbézs
Rendelési szdm 8000176198

Tipus TAR NS VDE-AR-N 4100 FS
GTIN (EAN) 4099987906012
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Méretek és tomegek

Mélység 79.1 mm Mélység (coll) 3.1142 inch
Magassag 100 mm Magasség (coll) 3.937 inch
Szélesség 213.3 mm Szélesség (coll) 8.3976 inch
Netté tomeg 732.28¢g
Hémérsékletek
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 130°C
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Nem Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 38 Keresztkotott szintek belil Nem
Kiegészitoé miiszaki adatok
Felszerelés tipusa TS 35
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges DC fesziiltség 500V
Névleges aram 30A Aram maximum vezetékoknal 30A
Rogzitheto vezetékek (kiegészité csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészité PUSH IN
csatlakozas
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasok szama 38
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Accessories

Tesztadapter és tesztaljzatok

'
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Valtozat

Rendelési 1276300000 Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 2 mm?2, Csatlakozasok
szam szama: 2, Pélusszam: 1, Szélesség: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080

Qty. 20 ST
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